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IL CONNETTORE SI ACCOPPIA CON LA CONTROPARTE P/N 234879
(CONNECTOR MATEABLE WITH COUNTERPART P/N 284879)

N.RO 4 CAVITA”
(N,
P/N

ADATTE PER CONTATTI FEMMINA AMP MCP 2.8 STAGNATI

4 CAVITIES SUITABLE FOR AMP MCP 2.8 SOCHKET CONTACTS TIN PLATED)
1241388-1 : ADATTO PER RANGO FILO 0.5-1.0 sqgmm

(SUITABLE FOR 0.5-1.0 sgmm WIRE SECT/ON)

ADATTO PER RANGO FILO >1.0-2.5 sqgmm

(SUITABLE FOR >1.0-2.5 sgmm WIRE SECTION)

P/N 1241390-1

N.RO
(N,
P/N

le CAVITA”
16 CAVITIES
l241372-1

ADATTE PER CONTATTI FEMMINA AMP MCP .5 STAGNATI
SUITABLE FOR AMP MCP |.5 SOCKET CONTACTS TIN PLATED)
ADATTO PER RANGO FILO 0.2-0.35 sqgmm

(SUITABLE FOR 0.2-0.35 sqmm WIRE SECTION)

ADATTO PER RANGO FILO 0.5-1.0 sgmm

(SUITABLE FOR 0.5-1.0 sgmm WIRE SECT/ION)

ADATTO PER RANGO FILO >1.0-1.5 sgmm

(SUITABLE FOR >1.0-1.5 sqgmm WIRE SECTION)

P/N 1241374-1

P/N 1534334-1

IL CONNETTORE VIENE FORNITO CON SLITTA

DISPOSITIVO DI AGGANCIO SECONDARIO VIENE FORNITO

STESSA SCATOLA IN PARI QUANTITA .

- LA SLITTA POTREBBE ESSERE LEGGERMENTE APERTA A CAUSA DELLA
MOV IMENTAZIONE DURANTE |L TRASPORTO

(CONNECTOR 1S SUPFPLIED WITH SLIDE [N CLOSED POSITION,

LOCK 1S SUFPPLIED IN KIT IN THE SAME BOX AND QUANTITY)

- [HE SLIDE COULD BE SLIGHTLY OFPEN DUE TO HANDLING DURING TRANSFPORT

CHIUSA; IL

IN POSTZIONE
IN KIT NELLA

SECONDARY

C.P.A. IN POSIZIONE PRE-ASSEMBLATA
(C.P.A. IN PRE-ASSEMBLED FPOSITT/ON)

C.P.A. IN POSIZIONE CHIUSA, QUANDO
ACCOPPIATO CON LA CONTROPARTE
(C.P A N CLOSED POSITTION, WHEN THE CONNECTOR
WiTH THE COUNTERPART)

IL CONNETTORE E° CORRETTAMENTE

IS PROPERLY MATED

AGGANC IO SECONDARIO COMPLETAMENTE
I CONTATTI IN CAVITA"

(SECONDARY LOCK COMPLETELY MOUNTED,
CAVITIES)

INSERITO, DOPO AVER POSIZIONATO

AFTER CONTACT INSERTION INTO

LE POLARIZZAZIONI -2 E -4 DIFFERISCONO DALLE
LA SEDE DEL C.P.A. CHIUSA. LA POLARIZZAZIONE
SOLAMENTE PER IL COLORE DELLA SLITTA
(POLARITZATION KEYS -2 AND -4 ARE DIFFERENT FROM
THE OCCLUDED SEAT FOR C.P.A. POLARIZATION KEY -6
-2 ONLY FOR SLIDE COLOUR)

-1 B -3 SOLAMENTE PER
-6 DIFFERISCE DALLA -2
-/ AND -3 ONLY FOR

1S DIFFERENT FROM

VERSITONE PER SOLUZIONE MODULARE. PER DIMENSIONTI DI [INGOMBRO
VEDERE DISEGNO 284879

(VERSION FOR MODULAR SOLUTION. FOR OVERALL DIMENSTONS

SEE DRAWING 284879)

STATO DI FORNITURA
(SUPPLYING CONDITION) _

SCALE

P/N 2848751 COME MOSTRATO (CODICE A)
(P/N 284875-1 AS SHOWN (CODING A))

VEDERE FOGLIO 2 PER LE ALTRE POLARIZZAZIONI
(SEE SHEET 2 FOR OTHER POLARIZATIONS)
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P/N 284875-1 REV.D

- BLOCCHETTO COLORE NERO
(HOUSING BLACK COLOUR)

- SLITTA COLORE BLUE
(SLIDE BLUE COLOUR)

- CODICE A (CODE A)

- VERSIONE CON CP.A.
(VERSION WITH CP.A)

- CONTROPART! ADATTE:
(SUITABLE COUNTEPARTS):
P/N 284879-1 / 284879-3

P/N 284875-2 REVD

- BLOCCHETTO COLORE NERO

(HOUSING BLACK COLOUR)

- SLITTA COLORE BLUE
(SLIDE BLUE COLOUR)
- CODICE A (CODE A)

- VERSIONE SENZA CP.A.
(VERSION WITHOUT CP.A)

- CONTROPARTI ADATTE:

(SUITABLE COUNTEPARTS):
P/N 284879-1 / 284879-3

P/N 284875-6 REV.D

- BLOCCHETTO COLORE NERO
(HOUSING BLACK COLOUR)
- SLITTA COLORE GRIGIO

(SLIDE GRAY COLOUR])

- CODICE A (CODE A)

- VERSIONE SENZA CP.A.
(VERSION WITHOUT CP.A)
- CONTROPARTI ADATTE:
(SUITABLE COUNTEPARTS):
P/N 284879-1 / 284879-3

P/N 284875-3 REV.D

- BLOCCHETTO COLORE GRIGIO

(HOUSING GREY COLOUR)

- SLITTA COLORE BLUE
(SLIDE BLUE COLOUR)

- CODICE B (CODE B)

- VERSIONE CON C.P.A.
(VERSION WITH CP.A)

- CONTROPART! ADATTE:
(SUTABLE COUNTEPARTS):

P/N 284879-2 / 284879-4

P/N 284875-4 REV.D

- BLOCCHETTO COLORE GRIGIO
(HOUSING GREY COLOUR)

- SLITTA COLORE BLUE
(SLIDE BLUE COLOUR)
- CODICE B (CODE B)

- VERSIONE SENZA CP.A.

(VERSION WITHOUT CP.A)

- CONTROPARTI ADATTE:

(SUITABLE COUNTEPARTS):
P/N 284879-2 / 284879-4

INGOMBR |

DI' RIFERIMENTO PER ACCOPPIAMENTO CON CONTROPARTE

(SPACE NEEDED DURING MATING WITH COUNTERPART)

CONNETTORI IN FASE DI

ACCOPP ITAMENTO
(CONNECTORS DURING MATING PHASE)

CONNETTOR I

ACCOPP AT

(MATED CONNECTORS)
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CONNETTORE PORTAMASCH |
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(20 POS. MALE CONNECTOR)
VEDI DIS. (SEE DWG.)
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DIREZIONE
CHIUSURA SLITTA
(SLIDE ACTUATING
DIRECTION)

SCALE 3:2

P/N 284875-5 REV.D

- BLOCCHETTO COLORE MARRONE
(HOUSING BROWN COLOUR)

- SLITTA COLORE BLUE
(SLIDE BLUE COLOUR)
- CODICE C (CODE C)

- VERSIONE SENZA CP.A.

(VERSION WITHOUT CP.A)

- CONTROPARTI ADATTE:

(SUITABLE COUNTEPARTS):
P/N 284879-5 / 284879-6
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