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CARACTERISTIQUES 

APPLICATIONS 

 

 

 Tous fluides compatibles avec l’acier 
inoxydable  

 Grande variété de port de pression 

 Grande variété de câbles et connecteurs 

 Protection IP66 rating pour les pressions 
avec référence absolue 

 

 Compétition sportive 

 Exploration et forage 

 Embarqués sur véhicules 

 Pression sur pipelines et canalisations 

EPRB-2  

Transducteur Miniature de Pression 

SPECIFICATIONS  

 Etendues de mesure de 0.6 à 700 bar  

 Référence pression absolue et relative 

 Utilisation en température jusqu’à 150 °C (300 °F) 

 Sortie haut niveau 0.5 à 4.5V ou 4-20mA 

 

L’EPRB-2 est un capteur de pression miniature, il est fait d'acier 
inoxydable et d’assemblage 100 % soudé. Il est conçu pour 
l'environnement sévère où la taille et faible poids sont exigés. 

De multiples interfaces sont disponibles comme ports de 
pression et des raccordements électriques. Cette vaste gamme 
de connections a été conçue pour s’adapter aux normes et 
équipements des clients. 

Les modèles EPRB-2 intègrent déjà un circuit de 
conditionnement et d’amplification. Des versions 5Vdc régulé ou 
8-30Vdc ou 4-20mA sont disponibles pour une utilisation 
embarquée à l'intérieur d'un véhicule, sur un équipement de test 
ou un banc de test. 

 Afin de vous permettre l’utilisation de nos capteurs avec 
un maximum d’efficacité et de sécurité, un document 
d’instruction d’utilisation est disponible sur demande. 

 

  

http://www.te.com/
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ETENDUES DE MESURE 

ETENDUES DE MESURE (EM) PRESSION DE REFERENCE SURPRESSION 

(sans dommages) 

PRESSION LIMITE 

(sans destruction) bar psi relative* (type1) abs. (type3) 

0.6 10   3 x EM 5 x EM 

1 15   3 x EM 5 x EM 

2 30   3 x EM 5 x EM 

3.5 50   2 x EM 3 x EM 

6 100   2 x EM 3 x EM 

10 150   2 x EM 3 x EM 

20 300   2 x EM 3 x EM 

35 500   2 x EM 3 x EM 

60 1K   2 x EM 3 x EM 

100 1.5K   2 x EM 3 x EM 

200 3K   2 x EM 3 x EM 

350 5K   2 x EM 3 x EM 

700 10K   1.5 x EM 2 x EM 

* Le modèle relatif (type 1) à sa référence par un trou dans le corps du capteur (le capteur doit être utilisé en ambiance sèche et non agressive) 

 

CARACTERISTIQUES (valeurs typiques à température 23°C) 

PARAMETRES VALEURS NOTES 

Signal à l’EM & Alimentation 

Code I5 : 4 à 20mA (tolérance 16mA ±0.2 mA)  

Code U3 : 0.5 à 4.5 V (tolérance 4V ± 50 mV) 

Code U6 : 0 à 5 V (tolérance 5V ± 50 mV) 

Code R3 : 0.5 à 4.5 V (tolérance 4V ± 50 mV) 

Alimentation 10 à 30 Vcc 

Alimentation 8 à 32 Vcc 

Alimentation 8 à 32 Vcc 

Alimentation 5 Vcc régulée 

Consommation < 10 mA NA pour les versions I5 (4 à 20 mA) 

Répétabilité ± 0.05% EM 

CNL & H ± 0.25% EM 

Stabilité à long terme 
Dérive Zéro = 0.1% EM/an 

Sensibilité = 0.1% /an 

Bande passante (-3 dB) 400 Hz 

Dérive zéro "TZS" dans PCT ± 0.5% EM/50° C (±1% EM/50°C pour les EM ≤ 1 bar ou 15 psi) 

Dérive sensibilité"TSS"dans PCT ± 0.5% /50° C (±0.75%/50°C pour les EM ≤ 1 bar ou 15 psi) 

Plage d’Utilisation en 
Tempétarure PUT 

- 40° C à 150° C (-40 °C à 120°C pour les versions I5 : 4-20 mA) 

Plage de Compensation en 
Temprérature PCT 

0° C à 100° C 

Décalage initial 

Code U3/R3 = 0.5V ± 50mV (0.5V ±100mV pour EM ≤ 1 bar ou 15 psi) 

Code I5 = 4 mA ± 0.2 mA (4 mA ±0.4 mA pour EM ≤ 1 bar ou 15 psi) 

Code U6 = ± 50mV (±100mV pour EM ≤ 1 bar ou 15 psi) 

Vibration 2g (10Hz à 60Hz) et 20g (60Hz à 1 KHz) 

Choc (1/2 sinus) 50g (11 ms) et 200g (6 ms) 

Poids (sans câble) 20 gr pour version U3 + 25 gr par mètre de câble 

Indice de prestection IP66 IP40 pour Ref.Press relative(type1) 
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Conformité CE  
 

EN55022 Emissions Classes A & B  

IEC61000-4-2 Immunité aux décharges électrostatiques (1kV contact)  

IEC61000-4-3 Immunité aux champs électromagnétiques (3V/m)  

IEC61000-4-4 Immunité aux transitoires électriques rapides en salves (1kV)  
 

DIMENSIONS 

EPRB-2 STANDARD AVEC SORTIE PAR CABLE BLINDE (longueur standard = 1m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

MODELE FILETAGE “A” 
LONGUEUR 

FILETAGE "B" 
DIM. “C” JOINT FOURNI 

COUPLE DE 
SERRAGE 

N M5X0.8 8.2 (.323”) 15 mm (.590”) Ø3.5x1.5 FKM Fluoro élastomère 1 Nm (2 Nm max.) 

V 10-32 UNF-2A 8.2 (.323”) 15 mm (.590”) Ø3.5x1.5 FKM  Fluoro élastomère 1 Nm (2 Nm max.) 

S M8X1 8.2 (.323”) 15 mm (.590”) Ø6.07x1.78 FKM  Fluoro élastomère 2.5 Nm (5 Nm max.) 

Q 5/16”-24 UNF-2A 8.2 (.323”) 15 mm (.590”) Ø6.07x1.78 FKM  Fluoro élastomère 2.5 Nm (5 Nm max.) 

P M10X1 8.2 (.323”) 15 mm (.590”) Ø7.65x1.63 FKM  Fluoro élastomère 3 Nm (6 Nm max.) 

X 3/8”-24 UNF-2A 8.2 (.323”) 15 mm (.590”) Ø7.65x1.63 FKM  Fluoro élastomère 3 Nm (6 Nm max.) 

Z 7/16”-20 UNF-2A 8.2 (.323”) 18 mm (.71”) Ø8.92x1.83 NBR 5 Nm (10 Nm max.) 

W G 1/4A (BSP) 11.7 (.460”) 18 mm (.71”) Non Fourni 5 Nm (10 Nm max.) 

Y ¼”-18 NPT 14 (.551”) 18 mm (.71”) Non Fourni 5 Nm (10 Nm max.) 

E AS4395E02 suivant AS4395 

F AS4395E04 suivant AS4395 
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INSTALLATION ET CONNECTION 

 

Tolérances sur les dimensions = ± 0.05 mm (0.002”) 
 

 

CABLAGE ET CONNECTEUR 

Sortie câble standard : câble blindé (4 x AWG26) 

 Blindage du câble non raccordé au corps pour les U3/U6/R3 

 Blindage du câble raccordé au corps pour les I5 

 
 
 
 
 
 
Option CM1: Connecteur intégral Deutsch DCS 11 T 8-7 PN (recommandé pour application Mil-Aero)  

 

 Fiche mobile DCS 07 D 8-7 SN RD non fournie.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

PORT DE PRESSION RECOMMANDE 

Filetage “A” Dim. “B” Dim. “C” Dim. “D” 

M5X0.8 5.6 mm 1.5 mm 0.2 mm 

10-32 UNF 0.22” 0.06” 0.01” 
M8x1 8.8 mm 1.9 mm 0.4 mm 

5/16-24 UNF 0.35” 0.075” 0.015” 
M10x1 10.4 mm 2.0 mm 0.4 mm 

3/8”-24 UNF 0.41” 0.077” 0.015” 
7/16”-20 UNF 0.48” 0.086” 0.015” 

Couleur Modèle U3/U6/R3 Modèle I5 

Rouge + Alimentation + Alimentation 

Noir - Alimentation - Alimentation 

Vert + Signal Réservé à TESS 

Blanc - Signal Réservé à TESS 

CM1 Modèle U3/U6/R3 Modèle I5 

1 - Alimentation - Alimentation 

2 NC NC 

3 commun avec pin 1 NC 

4 + Signal Réservé à TESS 

5 - Signal Réservé à TESS 

6 NC NC 

7 + Alimentation + Alimentation 
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Option CM2: Connecteur intégral Deutsch MIL-C 26482 MS3113H10-6P (limité en températue à 125°C) 

 

 Fiche mobile MS3116J10-6S non fournie.  

Pour approvisionner la fiche mobile câblée (câble blindé 4 brins AWG26), utiliser la référence ECS-CM2-/LxxM en remplaçant 

xx par la longueur totale en mètre (longueur disponibles 1m, 3m, 5m ou 10m). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Option CM3: Connecteur intégral 805-006-03Z18-4CA 

 

 Fiche mobile 805-001-16M8-4SA non fournie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTIONS 

OPTIONS CODES DESCRIPTIONS 

Plage de Compensation en 
Température PCT 

Z1 

Z35 

-20° C à 40° C 

+20° C à 120° C (TZS = ±4% FSO/100°C pour les EM ≤ 1 bar ou 15 psi) 
Longueur de câble spéciale  

(standard = 1 m) 
L00M Remplacer “00” par la longueur totale en mètre (e.g. L3M ; L5M; L10M…) 

Integral connector  CMx Voir plans page 4 & 5 

Acceptance Test Report  ATR 
Certificat de test complet fourni avec le transducteur (valeurs de dérive en 
température, décalage initial,..) 

 

 

CM2 Modèle U3/U6/R3 Modèle I5 

A + Alimentation + Alimentation 

B + Signal Réservé à TESS 

C - Signal Réservé à TESS 

D - Alimentation - Alimentation 

E NC NC 

F NC NC 

CM3 Modèle U3/U6/R3 Modèle I5 

1 + Alimentation + Alimentation 

2 + Signal Réservé à TESS 

3 - Signal Réservé à TESS 

4 - Alimentation - Alimentation 
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ORDERING INFORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPRB-2 – X U6 3 – 500P – /CM2 

Options 

/Z1 

/Z35 

L00M 

/CM1 

/CM2 

/CM3 

/ATR 

Port Pression 

N M5x0.8 

V 10-32 UNF 

S M8x1 

Q 5/16-24 UNF 

P M10x1 

X 3/8-24 UNF 

W G1/4A 

Y 1/4-18 NPT 

E AS4395E02 

F AS4395E04 

Etendue de mesure 

0.6B 10P 

1B 15P 

2B 30P 

3.5B 50P 

6B 100P 

10B 150P 

20B 300P 

35B 500P 

60B 1KP 

100B 1.5KP 

200B 3KP 

350B 5KP 

700B 10KP 

Signal & Tension d’alimentation 

Code Output Supply Voltage 

I5 4 – 20 mA 10 – 30 VDC 

U3 0.5 – 4.5 V 8 – 32 VDC 

U6 0 – 5 V 8 – 32VDC  

R3 0.5 – 4.5 V ratiometric 5 VDC reg. 

Ref. Press 

1 Gage 

3 Absolute 

Les modèles avec unités en psi sont uniquement disponibles avec des filetages en pas impérial 
Les modèles avec unités en bar sont uniquement disponibles avec des filetages en pas métrique 

  

TE.com/sensorsolutions 

Measurement Specialties, Inc., a TE Connectivity company. 

Measurement Specialties, TE Connectivity, TE Connectivity (logo) and EVERY CONNECTION COUNTS are trademarks. All other logos, products and/or company names referred to herein 
might be trademarks of their respective owners. 

The information given herein, including drawings, illustrations and schematics which are intended for illustration purposes only, is believed to be reliable. However, TE Connectivity makes no 
warranties as to its accuracy or completeness and disclaims any liability in connection with its use. TE Connectivity‘s obligations shall only be as set forth in TE Connectivity‘s Standard Terms 
and Conditions of Sale for this product and in no case will TE Connectivity be liable for any incidental, indirect or consequential damages arising out of the sale, resale, use or misuse of the 
product. Users of TE Connectivity products should make their own evaluation to determine the suitability of each such product for the specific application. 

© 2015 TE Connectivity Ltd. family of companies All Rights Reserved.  

NORTH AMERICA 

Measurement Specialties, Inc., 
a TE Connectivity Company 
Phone: +1 800-522-6752 
Email: customercare.frmt@te.com 

 

EUROPE 

Measurement Specialties (Europe), Ltd., 
a TE Connectivity Company 
Phone: +31 73 624 6999 
Email: customercare.lcsb@te.com 

 

ASIA 

Measurement Specialties (China), Ltd., 
a TE Connectivity Company 
Phone: +86 400-820-6015 
Email: customercare.shzn@te.com 
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