
EIN PARTNER FÜR ALLE VERBINDUNGEN
Kabelgarnituren und Isolationssysteme für Ihr Umspannwerk

TE.com/substation

VERTEILERNETZ-STATION
KABELGARNITUREN
• Geschirmte, schraubbare Kabe-
lanschlüsse Typ C
• Warm- und Kaltschrumpf-Endver-
schlüsse
• Warm- und Kaltschrumpfmuffen
• Geschirmte, schraubbare Kabe-
lanschlüsse Typ A
• Spannungs- und Stromsensoren
ANSCHLUSS UND MONTAGE
• Kabelklemmen
• Kabelschuhe und Schraubverbinder

GIS SCHALTANLAGEN
KABELGARNITUREN
• Geschirmte, schraubbare Kabe-
lanschlüsse Typ C
• Warm- und Kaltschrumpf-Muffen
• Geschirmte, schraubbare Kabe-
lanschlüsse Typ A
• Kabelschellen
ANSCHLUSS UND MONTAGE
• Kabelklemmen
• Kabelschuhe und Verbindungsstücke
ISOLIERUNG UND SCHUTZ
• Schrumpfschlauch für Sammelschiene-
nisolation
• Überspannungsableiter für Mittelspan-
nungsnetze

UMSPANNWERK
KABELGARNITUREN
• Hochspannungs-Endverschlüsse
• Hochspannungs-Muffen
• Mittelspannungs-Endverschlüsse
• Mittelspannungs-Muffen
ISOLIERUNG UND SCHUTZ
• Hochspannungsisolatoren
• Überspannungsableiter für 
Hochspannungsnetze
• Abdeckungen für den Anlagen- und 
Wildtierschutz

ANSCHLUSS UND MONTAGE
• Schraubverbinder und Kabelschuhe
• Kabelschellen
• Erdungsmaterial
• Kabel- und Montagewerkzeuge
• Hochspannungs-Kabelanschlüsse 
für Umspannwerke



ENDVERSCHLÜSSE
Unsere Warm- und Kaltschrumpfendverschlüsse der Marke Raychem halten langfristigen 
elektrischen Belastungen stand. Problemlose Montage und hohe Zuverlässigkeit dank unserer 
jahrzehntelangen Erfahrung.

KALTSCHRUMPFENDVER-
SCHLÜSSE  
BIS 42 kV

WARMSCHRUMPF-
ENDVERSCHLÜSSE     BIS 123 kV

TROCKENE KALTSCHRUMPF-
ENDVERSCHLÜSSE BIS 145 kV

DIE HIGHLIGHTS UNSERES SORTIMENTS

TE, TE Connectivity, TE connectivity (Logo) und EVERY CONNECTION COUNTS, AMP, Raychem und SIMEL sind Handelsmarken im Eigentum von oder lizenziert durch TE Connectivity.

Unsere schraubbaren Innen- und Außenkonus-Kabelanschlüsse sind montagefreundlich, kompakt 
und an die meisten Kabeltypen anpassbar – sie sparen somit Montagezeit und -kosten.

SCHALTANLAGEN- UND TRANSFORMATORLÖSUNGEN 

SCHRAUBBARE 
KABELANSCHLÜSSE  
BIS 42 KV

INNENKONUS 
ANSCHLUSSSYSTEME  
BIS 52 kV

DEADBREAK-WINKELSTÜCKE            
BIS 24 kV

ERDUNGSLÖSUNGEN 
Unsere Erdungsstangen und AMP- oder SIMEL-Verbinder – exotherm geschweißt, gepresst 
und geschraubt – sind korrosionsbeständig und helfen, Erdungsfehler zu vermeiden, um die 
Netzsicherheit zu gewährleisten.

EXOTHERMISCHE 
VERBINDER

ERDUNGSSTANGENPRESSVERBINDER

ANSCHLUSS- UND MONTAGELÖSUNGEN
Wir bieten eine große Auswahl an kompakten  und einfach zu montierenden Kabelschellen und 
Schraubverbindern. Darüber hinaus bieten wir modulare Hochspannungsverbinder, wodurch Sie 
Ihren Lagerbestand reduzieren können.

SCHRAUBKABELSCHUHE MODULARE 
HOCHSPANNUNGSVERBINDER 
FÜR UMSPANNWERKE

KABELSCHELLEN

Unser Sortiment der Marke Raychem beinhaltet Isolationssysteme wie, Vogelschutzhauben, 
Schrumpfschläuche für Sammelschienen oder Isolierschutzhauben, die einen sicheren Anlagen- 
und Kleintierschutz gewährleisten.

LÖSUNGEN FÜR DEN SCHUTZ VON TIEREN UND ANLAGEN

ISOLIERHÜLLE VOGELSCHUTZ- UND 
ISOLIERSTOFFHAUBEN

KLEINTIERSCHUTZ

ISOLATOREN UND ÜBERSPANNUNGSABLEITER
Unser Angebot an Isolatoren und Überspannungsableitern ist praxiserprobt, sie können Ihre 
Anlage damit in vielen Bereichen vor hoher elektrischer Beanspruchung schützen.

PORZELLAN-
STÜTZISOLATOREN BIS 
500 kV

ÜBERSPANNUNGSABLEITER 
BIS 550 kV

MITTELSPANNUNGS-
ÜBERSPANNUNGSABLEITER 
BIS 45 kV


