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Bearb{29.112010  |Drech|oiN I1so 2768 mk /]/l Elektrotechnik - GmbH & Co KG L
Gepr. |29.112010 |Drech D - 72218 Widberg  yergNr.:




TA-Nr.

Kippschalter BL2 v.2

Schaltbild Betatigungsart
Schaltstellung bei Kipphebel auf rastend auf der Nutseite
Nutseite Mitte Nutgegenseite rastend in der Mitte
rastend auf der Nufgegenseite
Pol 1| o>~o—0 | o>~>~0 | o—o0—"0
3 2 1 3 2 1 3 2 1
Verriegelung
verriegelt auf der Nutseite
verriegelt in der Mitte
verriegelt auf der Nutgegenseite
Aufbau
GENAUSEWETKSTOF et se st ssssssss st st sssses s sas st as s s s s Duroplast GF
DECKEIWETKSTOFf s ereeerct sttt es e ssesse s ssssssssesass s sssessesnssesssassssnsseanen GD-ZnAl4Cu1
ANSCNIUSS et sesms st ssses e sss s sseaneasens Zylinderschraube M3,5x6 1SO 1580
Schutzart INNENFAUM e seesesses e essnssesnssesesaes IP 6K7 DIN 40 050 Blatt 9
ANSCRIUSSE et sssssesss s sseassssssseassssens IP 00 DIN 40 050 Blatt 9

Mechanische Daten

Fur diese Zeichnung behalten wir uns
das Urheberrecht gemdfl DIN 34 vor

SIFOMFURFENAE TEILE ettt ssesms s ss s s sasmsnes CuZn-Legierungen
KONMTAKTWETKSTOF et sssss et sesse et sers s snsnsstse s e snsessmsssasssanen Ag gal. Au
UmgebungStEMPErATUT et seses s sesesse s sessse e ssssssasssesssassssssssssesssns -55°C bis +85°C
L QGBI EMPETATUT ettt e teeme et see e se st sessse st mns s ses s saseasseeres -65°C bis +85°C
elektr. Lebensdauer nach VG 95 210 Blatt 21, Scharfegrad H ... 100.000 Schaltspiele

Elektrische Daten

NennNSPANNUNG G0 V DU . ceeeeeesreeesssesteeessssssssessessssssssssssssssssesssssssssssssessssnssssssssssssans 50 mA
Y I OSSN 100 mA

T2V DU ettt emsesses e s es s et s ses st s sess s snasnsanes 250 mA

BV AT ettt e e e e e 250 mA

SChaltleiSTUNG MM, e eesese st s se e esms s se s ss et sesnnanen 5V DC 2 mA

Das Schalten groflerer Leistungen fuhrt zur Zerstohrung der Goldschicht
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