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Fir diese Zeichnung behalten wir uns
das Urheberrecht gemal3 DIN ISO 16016 vor
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Freig. [17.07.2013 | Stock Vers.Nr.: 5930-12-382-3614




TA-Nr.

Fur diese Zeichnung behalten wir uns
das Urheberrecht gemdfl DIN 34 vor

Kippschalfer

BlLLZ v.Z

Schaltbild Betatigungsart
Schaltstellung bei Kipphebel auf rastend auf der Nutfseite
Nutseite Mitte Nutgegenseite rastend in der Mitte
tastend auf der Nutgegenseite
Pol 1| o>~o—o0 | oc>~>—0 | o—0—0
3 2 1 3 2 1 3 2 1 .
Verriegelung
Pol 2 O ~~0—0 o0—o0— 0 o—o—0 verr.iegel’r guf der .Nu’rsei’re
6 5 4 6 5 4 6 5 4 verriegelt in der Mitte
entriegelt auf der Nutgegenseite
Aufbau
GENAUSEWETKSTOFT e ssssssssss s st sssssssesssssssssessssssssssssssssssssens Duroplast GF
DECKEIWETKSTOFf ettt s s s s ss e s et ssssene s e ses e snsnesnnanen GD-ZnAl4Cu1
ANSCHIUSS ettt sss sttt ssss s seseassssssessans Zylinderschraube M3,5x6 ISO 1580
Schutzart INNENFAUM et sse e s es e sanes IP 6K7 DIN 40 050 Blatt 9
ANSCNIUSSE e sees et see e s esesneaes IP 00 DIN 40 050 Blatt 9
Mechanische Daten
SITOMFUNFENAE TEIIE sttt sssass e s ssssss s ssssnsssanenns CuZn-Legierungen
KONTAKTWETKSTOFf et eresesmstset s sease e esase s st st s s s sss s s s s e s s e se s s e st s aneanes Ag
UMgeDbUNGSTEMPETOTUT s seesessessessesssssssssessessessssssssassssssssssessssssssssnssesases -55°C bis +85°C
L OQEMFEMPEIATUR ettt sttt sttt sttt sttt et es s s s -65°C bis +85°C

elektr. Lebensdauer nach VG 95 210 Blatt

Elektrische Daten

Nennspannung 28 V DC ohmsche Last

28 V DC induktive Last
28 V DC Lampenlast
115 V AC ohmsche Last
115 V AC induktive Last

1A

115V AL LAMPENIAST ettt ettt isis s e st stassssmsseass s ssens 2A
Motorlast ... Gebrauchskategarie AC3 (siehe DIN VDE 0660 Teil 107) 5A
SChaltleiStUNG MM, ettt ns et ee s e sema e e s snssenanen 12 V DC, 20 mA

Fir kleinere Spannungen bzw. Strome empfehlen wir
Kippschalter mit vergoldeten Kontakten.
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