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THE PART 15636891

CONDITION AS SUPPLIED:

BULK PACKAGED

WITHOUT CPA
WITH CPA

CONTACT CAVITY NUMBER

PRODUCT TON-DATE

MATERTAL MARKING ACC.

ALLOWED WARPAGE 4-0.5

BEMERKUNGEN

>

DAS TEIL 1563689-1 WIRD /.B.

1241380-1, UND EINZELADERDICHTUNG 964972~

ASSEMBLED F.E.

T0 VDA 260

WITH CONTACT
[241380-1, AND WIRE SEALING 964972~
WILL HAVE THE SUITABLE MATING PART X-XXXXXXX-X

(CONNECTOR POSITION ASSURANCE)

MIT DEM KONTAKT

BESTUECKT AUF DAS TEITL X-XXXXXXX-X GESTECKT

LIEFERZUSTAND: VERRIEGELUNG [N VORRASTSTELLUNG,

RETAINER IN PRE-LOCKED POSITION,

AFTER CONTACT LOADING TO DRIFT IN THIS DIRECTION (2. 5mm)

NACH KONTAKTBESTUECKUNG IN DIESER RICHTUNG VERSCHIEBEN (2. 5mm)
3 VERPACKT ALS SCHUETTGUT
A OHNE CPA
A MIT CPA
ZZEX KONTAKTKAMMERNUMMER
ZZEX PRODUKT TONSDATUM
WERKSTOFF-KENNZETCHNUNG NACH VDA 260
& JULAESSIGER VERZUG =405
PBT-GF 10 RED 3003 |CPA. .. 4
MVQ NATURAL - RAD AL SEAL .. 3
VI 6~ 1563689-8 8 PBT-GF [0 VIOLET 4006 | RETAINER, ... 2
PBT GREY 7036 | 4 POSITION, AMP MCPI.5K,
PBT-GF [0 RED 3003 | CPA, ... 4
MVQ NATURAL - RAD AL SEAL ... 3
I 615636891 8 PBT-GF [0 VIOLET 4006 | RETAINER, ... 2
PBT GREEN 6018 | 4 POSITION, AMP MCPI.5K, \
PBT-GF [0 RED 3003 | CPA, ... 4
MVQ NATURAL - RAD AL SEAL ... 3
! 6-1563689-6 8 PBT-GF [0 VIOLET 4006 | RETAINER, ... 2
PBT WHITE 95010 |4 POSITION, AMP MCPI.5K, \
PBT-GF [0 RED 3003 | CPA, .. 4
MVO NATURAL - RAD AL SEAL ... 3
! 615636895 8 PBT-GF [0 VIOLET 4006 | RETAINER, ... 2
Z{fix PBT BLUE 5012 |4 POSITION, AMP MCPI.5K,
PBT-GF [0 RED 3003 | CPA, .. 4
MVO NATURAL - RAD AL SEAL ... 3
v 615636894 8 PBT-GF [0 VIOLET 4006 | RETAINER, ... 2
PBT ORANGE 2003 | 4 POSITION, AMP MCPI.5K,
PBT-GF [0 RED 3003 | CPA, .. 4
MV O NATURAL - RAD AL SEAL .. 3
o 6-1563689-3 8 PBT-GF [0 VIOLET 4006 | RETAINER, ... 2
PBT RED 3003 |4 POSITION, AMP MCPI. 5K, ... \
PBT-GF [0 RED 3003 | CPA, ... 4
MV O NATURAL - RAD AL SEAL .. 3
a 615636892 8 PBT-GF [0 VIOLET 4006 | RETAINER, ... 2
PBT DARK BROWN| 8012 |4 POSITION, AMP MCPI.5K, ...
PBT-GF 10 RED 3003 | CPA, ... 4
‘ 6553650 ] ; MVQ NATURAL - RAD AL SEAL .. 3
PBT-GF 10 VIOLET 41006 | RETAINER, ... 2
PBT BLACK 9011 |4 POSITION, AMP MCPI 5K, ... \
MVO NATURAL - RADIAL SEAL ... 3
VI 5 3-8 B PBT-GF [0 VIOLET 4006 | RETAINER, ... 2
PBT GREY 7036 | 4 POSITION, AMP MCPI.5K,
MVQ NATURAL - RAD AL SEAL .. 3
Vi 5 7 B PBT-GF 10 VIOLET 4006 | RETAINER, ... 2
PBT GREEN 6018 | 4 POSITION, AMP MCPI 5K, . .. \
MV O NATURAL - RADIAL SEAL .. 3
Vi 5 6 B PBT-GF [0 VIOLET 4006 | RETAINER, ... 2
PBT WHITE 9010 |4 POSITION, AMP MCPI 5K, ... \
MVQ NATURAL - RAD AL SEAL ... 3
v 15 5 B PBT-GF [0 VIOLET 4006 | RETAINER, ... 2
PBT BLUE 5012 |4 POSITION, AMP MCPI.5K,
MV G NATURAL - RAD AL SEAL ... 3
v 5 94 B PBT-GF [0 VIOLET 4006 | RETAINER, ... 2
PBT ORANGE 2003 | 4 POSITION, AMP MCPI 5K, ...
MVO NATURAL - RADIAL SEAL ... 3
] 15 3-3 B PBT-GF [0 VIOLET 4006 | RETAINER, ... 2
PBT RED 3003 | 4 POSITION, AMP MCPI.5K, \
MV G NATURAL - RAD AL SEAL .. 3
I 156 2 B PBT-GF 10 VIOLET 4006 | RETAINER, ... 2
PBT DARK BROWN| 8012 | 4 POSITION, AMP MCPI.5K, ..
MVO NATURAL - RADIAL SEAL ... 3
1563689 - | B PBT-GF [0 VIOLET 4006 | RETAINER, ... 2
PBT BLACK 9011 |4 POSITION, AMP MCPI.5K, \
CoD TE-NO REV | MATERIAL COLOR RAL-NO | DESCRIPTION ‘ggM
R SR T S e BRI s ous o 2900T2007 = Tyco Electronics AUP Gmbi
ADNDERONGEN | DIE DoM TECHN I SCHEN FORTSCHRITT B1ENEN . S N0 VORBEHAL 1EN T 290CT2007 Tyco Electronics
DEN JEWE\LVS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHRE.N SIE AUF ANFRAGE’ F h‘e‘ 64625 BenShe‘m (Germqny)
DIMENSIONS: TOLERANCES UNLESS
MASSE INHE I TEN - OTHERWISE SPECIFIED: | APVD - [ name
mm AM“MUWiiw%EN - 4 POSTTION, AMP MCPI 5K, RECEPTACLE HOUSING
7] PRODUCT SPEC
PLE 10N 16901140 | PRODUKTSPEZ. APOLIG, AMP MCPI . 5K, FLACHKONTAKTGEHAEUSE
2 PLC +-CENTRIC TO - _
3P 4+ -JNOMINAL DIM | APPLICATION SPEC
PLC J VERARBE I TUNGSSPEZ. SI1ZE CAGE CODE |DRAWING NO RESTRICTED TO
ANGLES /WINKF] i‘o - ZEICHNUNGS-NR. NUR FUER
MATERIAL FINISH/OBERFLAECHE/FARBE | WEIGHT — _
o e S 7.3 A 00779 (C=1563689
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