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   MATERIALDESCRIPTIONREV.
TE

ORDER NO.
COD. 

VERSION
Variante

BLACK/schwarz
RAL 9011

PBT-GF10--A

VERSION 1 WITHOUT
LOCKING PART

 
Variante 1 ohne
Rastelement NATURE/naturPBT-GF10--B

BLUE/blau
SIMILAR/aehnl. RAL 5012

PBT-GF10--C

VIOLET/violett
SIMILAR/aehnl. RAL 4004

PBT-GF10--D

GREEN/gruen
SIMILAR/aehnl. RAL 6017

PBT-GF10
 --E

BLACK/schwarz
SIMILAR/aehnl. RAL 9011

PBT-GF10PIN HOUSING, 6 POS.A1-1564011-2A

VERSION 2 WITH
LOCKING PART

 
Variante 2 mit
Rastelement NATURE/naturPBT-GF10A2-1564011-2B

BLUE/blau
SIMILAR/aehnl. RAL 5012

PBT-GF10--C

VIOLET/violett
SIMILAR/aehnl. RAL 4004

PBT-GF10--D

GREEN/gruen
SIMILAR/aehnl. RAL 6017

PBT-GF10--E

DIN 16901-140
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CODINGS
Kodierungen

NOTES:
Bemerkungen:
 
1   FUNCTIONAL MEASUREMENTS MARKED WITH        ARE DOCUMENTED
    IN THE EMPB. NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED, BUT NOT
    DOCUMENTED IN THE EMPB. DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED. 
    Funktionsbestimmende Masse, die mit einem        gekennzeichnet sind, 
    werden im EMPB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Masse werden
    ebenfalls ausgemessen, aber nicht im EMPB dokumentiert. Abweichungen 
    sind zu korrigieren.
 
2   -
    -
 
3   MATED WITH SOCKET HOUSING
    TE DRAWING NO. 1564010
    Passendes Buchsengehaeuse 
    TE Zeichnung Nr. 1564010
 
4   CAVITY ACCORDING TO MQS PIN CONTACT, VERSION A
    SEE TE DRAWING NO. 1394006 AND NO. 929453.
    MAX. WIRE SIZE RANGE 0.75mm² FLR PERMITTED,
    QUANTITY SEE WIRE HARNESS DRAWING
    MAX. PERMITTED AMPERAGE FOR SINGLE CONTACTS 
    SEE MQS SPECIFICATION  108-18030-0
    Kammer passend fuer MQS Stiftkontakt Ausfuehrung A
    siehe TE Zeichnung Nr. 1394006 und Nr. 929453.
    max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 0,75mm² FLR,
    die Stueckzahl ist im Leitungssatz festgelegt.
    Die zulaessige Strombelastbarkeit der einzelnen 
    Kontakte siehe MQS Spezifikation 108-18030-0
 
    -
    -
     
6   ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION AUTHORITATIVE
    Massgebend ist der deutsche Text 
   
    MAX. WARPAGE -0.3mm PERMITTED 
    Max. Verzug -0,3mm zulaessig
 
8   CODING A AS SHOWN
    Kodierung A wie gezeichnet
 
    DIMENSIONS AND STYLING OF GUIDE PART AND LOCKING PART
    SEE DRAWING TE SPEC. 114-18063-002;
    LOCKING PART (ACTIVE) , STYLING D
    Masse und Ausfuehrung der Rast- und Fuehrungselemente
    siehe TE SPEC. 114-18063-002;
    Rastelement (Aktiv), Ausfuehrung D
 
10  REGRIND MAX. 15%
    Regrind max. 15%
 

WITH MATING PART
Fliegende Kupplung

SECONDARY LOCKING DEVICE
IN END-LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung
in Endraststellung

VERSION 2 WITH
LOCKING PART
Variante 2 mit
Anreihelement

0.2 C D

6x

SUPPLY CONDITION: SECONDARY LOCKING
DEVICE IN PRE-LOCKED POSITION
Auslieferungszustand: 2. Kontaktsicherung
in Vorraststellung

B-B

1:1

TE PLUG
TE Stecker
TE-Nr. 1564011

TE COUPLING
TE Kupplung
TE Nr. 1564010

B-B

2:1
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