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3 Bemerkung

1 Gehaeuse fuer MQS-Kontakt:

>PBT-GF 20+ 32
[ PN 928999 1355717, 963715
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\ 2 Verwendet mit 2050723

3 Verpackung: Schuetgut im Karton

c L Kammerbestueckung: Maximal 25% der Kontaktkammern
bestueckt mit Kontakten mit Kabelguerschnitt 0.5mm 2,
gleichmaessig verfeilt ueber das Gehaeuse ist zulaessig.
Groessere Kabelguerschnifte sind nicht zulaessig.

16.5+0.2

11.840.1

6.640.2

0.940.1
(0.9)

NOTES

T HOUSING FOR MQS-CONTACT:
PN 928999, 1355717, 963715

2 USED W ITH 2050723

3 PACKAGING: LOOSE PIECE IN BOX
L ASSIGNMENT OF CAVITIES: MAXIMUM 25% OF CONTACT
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CAVITIES ASSIGNED W ITH CONTACTS WITH A CARLE
= CROSS SECTION OF 0.5mm 2, UNIFORMLY DISTRUBUTED
- OVER THE HOUSING. LARGER CARLE CROSS SECTION
O ARE NOT PERMISSIBLE.
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