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LOCKED POSITION OF SECONDARY LOCKING
Entraststellung der 2. Kontaktsicherung

LOCKING DISTANCE 1.2 MM
Verschiebeweg 1.2mm
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PRE LOCKED POSITION OF SECONDARY LOCKING
Vorraststellung der 2. Kontaktsicherung
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SEAL FOR SECONDARY LOCKING DEVICE
Dichtung für 2. Kontaktsicherung

G 4

1 1 1 1 1 1 1 1 PA66-GF30-V0
YELLOW
gelb

SECONDARY LOCKING DEVICE
Zweite Kontaktsicherung
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SEAL FOR TAB HOUSING
Dichtung für Flachsteckergehäuse

A 2

1 PBT-GF30-V0
GREEN
grün

18pos., TAB HOUSING, SEALED, COD D
18pol. Flachsteckergehaeuse, Kodierung D 1 1

1 PBT-GF30-V0
BLUE
blau

18pos., TAB HOUSING, SEALED, COD C
18pol. Flachsteckergehaeuse, Kodierung C 1 1

1 PBT-GF30-V0
GREY
grau

18pos., TAB HOUSING, SEALED, COD B
18pol. Flachsteckergehaeuse, Kodierung B 1 1

1 PBT-GF30-V0
BLACK
schwarz

18pos., TAB HOUSING, SEALED, COD A
18pol. Flachsteckergehaeuse, Kodierung A A 1

1 PBT-GF30-V0
GREEN
grün

22pos., TAB HOUSING, SEALED, COD D
22pol. Flachsteckergehaeuse, Kodierung D 1 1

1 PBT-GF30-V0
BLUE
blau

22pos., TAB HOUSING, SEALED, COD C
22pol. Flachsteckergehaeuse, Kodierung C A 1

1 PBT-GF30-V0
GREY
grau

22pos., TAB HOUSING, SEALED, COD B
22pol. Flachsteckergehaeuse, Kodierung B A 1

1 PBT-GF30-V0
BLACK
schwarz

22pos., TAB HOUSING, SEALED, COD A
22pol. Flachsteckergehaeuse, Kodierung A A 1
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CODING A
Kodierung A

CODING B
Kodierung B

CODING C
Kodierung C CODING D

Kodierung D

18pos.:
1-1823449-2
2-1823449-2
3-1823449-2
4-1823449-2
 
CAVITY 13-16 CLOSED
Kammern 13-16 verschlossen

NOTES
Bemerkungen

 TYCO ELECTRONICS (TE) SYMBOL AND PART NUMBER
      Tyco Electronics (TE) Symbol und Bestellnummer

 PRODUCTION DATE
      Produktionsdatum

 MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
      Materialkennzeichnung nach VDA 260

 CAVITY NUMBERING
      Kammernummerierung

 WARPAGE TO ... PERMITTED
      Verzug zulässig bis....

 CAVITIES MATED WITH TAB 1.6 MM
     SEE PRODUCT GROUP DRAWING
     TE NO: 1355055
     MAX. WIRESIZE: 1.0mm² FLR
      Kontaktkammern passend für Flachstecker 1.6 mm
      siehe Produkt-Gruppenzeichnung
      TE Nr. 1355055
      max. Drahtgrößenbereich: 1.0mm² FLR

 CAVITIES MATED WITH TAB 2.8 MM
     SEE PRODUCT GROUP DRAWING
     TE NO: 1355052
     MAX. WIRESIZE: 2.5mm² FLR / AWG 12 TXL 
      Kontaktkammern passend für Flachstecker 2.8 mm
      siehe Produkt-Gruppenzeichnung
      TE Nr. 1355052
      max. Drahtgrößenbereich: 2.5mm² FLR / AWG 12 TXL

  8  MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT
     COVERED BY TE WARRENTY
      Funktionsbeeintraechtig. durch Lackieren liegt nicht
      im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE

  9  LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
      Lagenverpackung im Versandkarton

 10  FITS TO ADAPTER 1703806 PLUS FIXINGSLIDE 1703804 
      Passend zum Adapter 1703806 plus Fixierungsschieber 1703804

 11  FITS TO TE COUNTERPART 1823440
      Passend zu TE Gegenstück 1823440

ACC: TO ISO 8015
ACC. TO DIN 16901-140

CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeigtA1

SECTION B-B
Schnitt
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