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Bemerkungen
NOTES -/ Y
1 Massgebend st der deufsche Text
ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
2 Formteilungsgrat max. 0.3 zulaessig
. MOULD BURRS MAX. 0.3 PERMITTED
3 /ulaessiger Regenerafanteil max.50%
RECYCLED MATERIAL MAX 50% PERMISSIBLE
L Verpackung: Schueffgut
PACKAGING: LOOSE PIECE @
, ‘ , 182374L5-1 A ORANGE PA6/6 (GF35
5 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER 1
' PART NO REV. COLOR MATERTAL
PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA_12 TOLERANCING SO 8015
BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA_12 TOLERIERUNG 1S0O 80715
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DIMENSIONS: TOLERANCES UNLESS A;yD'%ﬂueLLeP W74HJNIZO(J9 VANE
1 ey |V Seipel END CAP HV 6.35mm PIN TERMINAL
A D < PRODLKTSPEL. Fndkappe HY 6.35mm Pin
2 PLC +0.1 - _
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