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100 － － － POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)
ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂（UL94V-0）
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100 － － POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)
ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂（UL94V-0）

BOTTOM COVER
ボトムカバー　色：灰色

－ 100 100 POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)
ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂（UL94V-0）

BOTTOM COVER
ボトムカバー　色：黒

100 － － POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)
ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂（UL94V-0）

TOP COVER
トップカバー 色：灰色

－ 100 100 POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)
ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂（UL94V-0）

TOP COVER
トップカバー 色：黒

－ 100 － POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)
ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂（UL94V-0）

LOCK EJECTOR
ロックエジェクタ 矢印白

100 100 100 POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)
ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂（UL94V-0）

LOCK EJECTOR
ロックエジェクタ

100 100 100 STEEL/UNDER：Cu PLATING,TOP：Ni PLATING
鋼/下地：Cuめっき、表面：Niめっき

BOTTOM SHELL
ボトムシェル

100 100 100 STEEL/UNDER：Cu PLATING,TOP：Ni PLATING
鋼/下地：Cuめっき、表面：Niめっき

TOP SHELL
トップシェル

200 200 200 POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)
ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂（UL94V-0）

PLUG HSG COVER
プラグハウジングカバー

100 100 100 100 CONTACT：COPPER ALLOY
        UNDER ALL SURFACE：Ni PLATING 1.27μｍMIN
        TOP CONTACT AREA：Au PLATING：0.5μｍMIN
        SOLDERING AREA：Au FLASH
HSG：POLY-AMID OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0)
コンタクト：銅合金
      下地：全面Niめっき1.27μｍ以上
      表面：接点部Auめっき0.5μｍ以上
      はんだ付け部Auフラッシュめっき
ハウジング：ガラス入りポリアミド系熱可塑性樹脂（UL94V-0）

PLUG HSG SUB ASSY
プラグハウジングサブアセンブリ
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 1.適合電線：推奨導体サイズAWG30̃26 X 8芯
       導体サイズMAX AWG22 X 4芯
       仕上がり外径φ6.7 MAX。
 2.　梱包は各アイテム100個ずつ個別に梱包する。

PROP 65 警告ラベル：シート2を参照

 1. APPLICABLE CABLE：RECOMMENDED AWG30̃26 X 8C
                   MAX AWG22 ×4C 
                   OVERALL DIAMETER 6.7MAX.
 2. PACKING IS PACKED UP INDIVIDUALLY EACH 100 ITEM AT A TIME.

 PROP 65 WARNING LABEL: SEE SHEET 2 
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- SEE SHEET 1 - - -NOTES: CONTINUATION FROM SHEET 1:

 PROP 65 WARNING LABEL:

        THE WARNING LABEL ON THE PRODUCT OR LOWEST LEVEL PACKAGING.

        CHEMICAL NAME: ANTIMONY TRIOXIDE

SEE TABLE
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SEE TABLE
表参照
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