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Embase femelle 18pt UIC558
Female receptacle UIC558

 (    ) : cotes pour information / dimensions for information
     : cotes de controle / inspection dimensions

Instructions de mise en oeuvre à appliquer par
le client

Customer instructions to be applied by the customer
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Carton
Carton 40,08 1 Y00000-0206-0342AS

Boîte en carton
Box 15

-
- FMME 3034

Inox
Steel 11,3 2 19295-000A4

Ressort 
Spring 14

-
- -

Acier
Steel 1,44 1 7115/25-34Y

Anneau self locking
Self locking ring 13

-
- -

Elastomère 
Elastomere 3,81 1 0301-0228AS

Joint torique
O ring 12

-
- -

Acier
Steel 0,21 3 7133-06-W

Anneau truarc
Truarc ring 11

-
- FMME 3020

INOX
Stainless steel 12,31 1 19208-000A4

Axe d'étrier
Clamp axis 10

-
- FMME 3035

INOX
Stainless steel 36,74 1 24337-000A3

Etrier
Clamp 9

Argenture
Silver plating -

Laiton
Brass 35,31 1 YS-FA-212654A-AA1A

Kit de 18 S/E contact femelle calibre 3 
Kit of 18 S/A female contact caliber 3 8

-
- FTMP 446

Polyamide
Polyamide 39,36 1 31647-000A2

Isolant arriere
Rear insulator 7

-
- -

Elastomère
Elastomer 5,47 1 24235-000B3

Joint d'interface
Interfacial seal 6

-
- FTMP 446

Polyamide
Polyamide 48,66 1 31648-000A2

Isolant avant
Front insulator 5

-
- FTMP 862

Elastomére
Elastomere 14,38 1 24048-000A3

Joint de couvercle
Lid gasket 4

-
- FMME 3020

Inox
Stainless steel 24,2 2 19312-000A4

Axe de couvercle
Cap axis 3

Alodine 1200 + marque rouge
1200 alodine + red mark FMME 4005

Aluminium
Aluminium 152,66 1 31644-000L2

Couvercle
Lid 2

Alodine 1200
1200 Alodine FMME 4005

Aluminium
Aluminium 215,78 1 31645-000U1

Embase
Socket 1

Protection
Plating

Fiche matière
Data sheet

Matière
Material

Masse (g)
Weight (g)

Nbr
Qty

Codification
Part number

Désignation
Designation

REP
Item

6

6,50

62,85

106,10115

14

40

7 Trous 5,20

25±0,10 25±0,10

34,65±0,10 34,65±0,10

25±0,10 25±0,10

20±0,10

25±0,10

25±0,10

45±0,10

PERCAGE PAROI
Panel cutting

Vue avant isolant femelle
Female insulator , front view
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REVISIONS

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
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Rainure principale
Main key8

7
CETTE EMBASE PEUT RECEVOIR UNE FICHE 13 Pts
Dans ce cas les contacts non utilisée doivent être montés
These receptacle can accept plug with 13 poles.
In this case the unused contacts must be mounted

TRAIT ROUGE RAL 3002
RED LINE RAL 30026

FACE A EPARGNER
SURFACE WITHOUT PAINT5

4
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Marking: CKB Commercial reference - year - week
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