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Verrastungsweg fuer zweite Kontaktsicherung
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Benoetigter Raum zum Oeffnen
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FREE SPACE FOR MATTING / UNMATTING
Gesamtlaenge zum Oeffnen und Schliessen

OVERALL DIMENSIONS MATED ON HEADER
Gesamtlaenge mit Header

OVERALL DIMENSIONS MATED ON TAB CONNECTOR
Gesamtlaenge mit Gegenstecker

RECEPTACLE WITH SECONDARY LOCKING ACTIVATED
Zweite Kontaktsicherung aktiviert

 ACCEPTABLE CABLE SECTIONS PER CONTACT

The cross-section of the cables used must be between 0.5 and 1.5mm
2

(�n�wire min= 1.40mm; �n�wire Max= 2.40mm)

Kabelquerschnitt liegt zwischen 0,5 und 1,5mm
2

(�n� Min= 1,40mm; �n� Max= 2,40mm)

ITEMCOLOURDESCRIPTIONMATERIALQTY

1BLACKRECEPTACLE HOUSINGPBT-GF15111111111

2BLACKSEC. LOCKING DEVICE COD.1PBT-GF151

2BLUESEC. LOCKING DEVICE COD.2PBT-GF151

2GREYSEC. LOCKING DEVICE COD.3PBT-GF151

2YELLOWSEC. LOCKING DEVICE COD.4PBT-GF151

2GREENSEC. LOCKING DEVICE COD.5PBT-GF151

2BROWNSEC. LOCKING DEVICE COD.6PBT-GF151

2WHITESEC. LOCKING DEVICE COD.7PBT-GF151

2REDSEC. LOCKING DEVICE COD.8PBT-GF151

2ORANGESEC. LOCKING DEVICE COD.9PBT-GF151

3RADIAL SEALMVQ111111111

4BLACKCOVER FOR FAMILY SEALPBT-GF15111111111

5LIGHT BLUEFAMILY SEALMVQ111111111

6YELLOWSPRING-LOCK SLIDE 2 WAYSPA66-GF30111111111

7BLANKSPRINGSTAINLESS STEEL222222222
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TE PN
TE Nr.

DESCRIPTION
Beschreibung

1801174-X2 WAYS TAB CONNECTOR HP 
2 pol. Stift Gehaeuse HP

1670326-1RECEPTACLE 1.5 SENSOR GOLD PLATED Section 0.5 to 1mm
2

1.5 mm Sensor Flachkontakt fuer 0.5 - 1mm
2
, selektiv vergoldet

1670328-1RECEPTACLE 1.5 SENSOR GOLD PLATED Section 1.5mm
2

1.5 mm Sensor Flachkontakt fuer 1.5mm
2
, selektiv vergoldet

1-1801356-1FOR CORRUGATED TUBE �n�4.5
Fuer Wellrohr �n�4.5

ROTATIVE COVER 90 DEG. 2 WAYS
Drehbare Abdeckkappe mit 90 Grad Abgang

1801356-1FOR CORRUGATED TUBE �n�6
Fuer Wellrohr �n�6

1-1801155-5FOR CORRUGATED TUBE �n�4.5
Fuer Wellrohr �n�4.5

FIXED COVER 2 WAYS - EXIT IN LINE 
Abdeckkappe mit geradem Abgang

1801155-5FOR CORRUGATED TUBE �n�6
Fuer Wellrohr �n�6

1-1801466-2FOR CORRUGATED TUBE �n�4.5
Fuer Wellrohr �n�4.5

FIXED COVER 2 WAYS - UP/DOWN EXIT 
Abdeckkappe mit Abgang oben/unten

1801466-2FOR CORRUGATED TUBE �n�6
Fuer Wellrohr �n�6

1-1801466-1FOR CORRUGATED TUBE �n�4.5
Fuer Wellrohr �n�4.5

FIXED COVER 2 WAYS - LEFT/RIGHT EXIT 
Abdeckkappe mit Abgang links/rechts

1801466-1FOR CORRUGATED TUBE �n�6
Fuer Wellrohr �n�6
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NOTES
Bemerkungen

PLANT CODE:
Herstellungs Land:
E = EUROPE
C = CHINA
M = MERCOSUR

0-2141502-1 AS SHOWN
0-2141502-1 wie gezeichnet1

ASSY PN. AND REVISION
FOR EXAMPLE: F-3/X
F = FORD VERSION; -3 = SUFFIX FOR TE PART NUMBER; X = REVISION
Zusammenbau Nr. und Revision
Zum Beispiel: F-3/X
F = Ford Version; -3 = Nachstrichzahl fuer TE Teilenummer; X = Revision

To remove this connector system from the components / male inline
connector please follow TE instruction sheet 114-94124
Um dieses Buchsengehaeuse vom Gegenstueck zu trennen
beachten sie die Anwendungs Spezifikation 114-94124
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ASSY PN. AND REVISION
FOR EXAMPLE: F-3/X
F = FORD VERSION; -3 = SUFFIX FOR TE PART NUMBER; X = REVISION
Zusammenbau Nr. und Revision
Zum Beispiel: F-3/X
F = Ford Version; -3 = Nachstrichzahl fuer TE Teilenummer; X = Revision
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Kammernummerierung2
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