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DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).
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G UPDATED WITH MODIFIED PLUG HSG AND LEVER DESIGN 21NOV2024 JJH KPY
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Z
5POS. RECEPTACLE HSG,

ASSY, WITH CPA
54.98 2141608-6 F

1 CPA PA6-(GF+GB)30 RED 5

1
LEVER, 5POS

schwarz / BLACK
PA66-GF30 WATER BLUE 4

1
SECONDARY LOCK

HV CONNECTOR 5 POS
PA6-(GF+GB)30 BLACK 3

1
RADIAL SEAL

HV CONNECTOR 5 POS
SILICON RUBBER NATURAL 2

1
OUTER HOUSING

HV CONNECTOR 5 POS CODE Z
PA66-GF30 ORANGE 1

B
5POS. RECEPTACLE HSG,

ASSY, WITH CPA
54.98 2141608-5 F

1 CPA PA6-(GF+GB)30 RED 5

1
LEVER, 5POS

schwarz / BLACK
PA66-GF30 WHITE 4

1
SECONDARY LOCK

HV CONNECTOR 5 POS
PA6-(GF+GB)30 BLACK 3

1
RADIAL SEAL

HV CONNECTOR 5 POS
SILICON RUBBER NATURAL 2

1
OUTER HOUSING

HV CONNECTOR 5 POS CODE B
PA66-GF30 ORANGE 1

A
5POS. RECEPTACLE HSG,

ASSY, WITH CPA
54.98 2141608-4 G

1 CPA PA6-(GF+GB)30 25% RED 5

1
LEVER, 5POS

schwarz / BLACK
PA66-GF30 20% BLACK 4

1
SECONDARY LOCK

HV CONNECTOR 5 POS
PA6-(GF+GB)30 25% BLACK 3

1
RADIAL SEAL

HV CONNECTOR 5 POS
SILICON RUBBER 0% NATURAL 2

1
OUTER HOUSING

HV CONNECTOR 5 POS CODE A
PA66-GF30 20% ORANGE 1

Z
5POS. RECEPTACLE HSG,

ASSY, WITHOUT CPA
54 2141608-3 E

1
LEVER, 5POS

schwarz / BLACK
PA66-GF30 WATER BLUE 4

1
SECONDARY LOCK

HV CONNECTOR 5 POS
PA6-(GF+GB)30 BLACK 3

1
RADIAL SEAL

HV CONNECTOR 5 POS
SILICON RUBBER NATURAL 2

1
OUTER HOUSING

HV CONNECTOR 5 POS CODE Z
PA66-GF30 ORANGE 1

B
5POS. RECEPTACLE HSG,

ASSY, WITHOUT CPA
54 2141608-2 E

1
LEVER, 5POS

schwarz / BLACK
PA66-GF30 WHITE 4

1
SECONDARY LOCK

HV CONNECTOR 5 POS
PA6-(GF+GB)30 BLACK 3

1
RADIAL SEAL

HV CONNECTOR 5 POS
SILICON RUBBER NATURAL 2

1
OUTER HOUSING

HV CONNECTOR 5 POS CODE B
PA66-GF30 ORANGE 1

A
5POS. RECEPTACLE HSG,

ASSY, WITHOUT CPA
54 2141608-1 F

1
LEVER, 5POS

schwarz / BLACK
PA66-GF30 20% BLACK 4

1
SECONDARY LOCK

HV CONNECTOR 5 POS
PA6-(GF+GB)30 25% BLACK 3

1
RADIAL SEAL

HV CONNECTOR 5 POS
SILICON RUBBER 0% NATURAL 2

1
OUTER HOUSING

HV CONNECTOR 5 POS CODE A
PA66-GF30 20% ORANGE 1
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11
MATING PIN HEADER BY TE CONNECTIVITY

Passende Stiftwanne von TE Connectivity
2141619 / 2236454

12
PRODUCT-SPEC.
Produkt-Spez.

108-94235

13
APPLICATION.-SPEC
Verarbeitungs-Spez.

114-94114

   IN CASE OF DISCREPANCIES BETWEEN GERMAN AND
       ENGLISH TEXT THE ENGLISH TEXT IS BINDING
       Im Falle von Unterschieden zwischen dem deutschen und
       dem englischen Text ist der englischen Text verbindlich

   LAYER PACKING WITH CORRUGATED
       CARDBOARD INTO CARTON ACCORDING SPEC 107-18032
       Lagenweise Verpackung mit
       Wellpappeinlagen in Karton gemaess Spec. 107-18032

   DELIVERY CONDITION AS SHOWN, 
       SECONDARY LOCK IN PRELOCK POSITION
       PULL-OFF FORCE min. 20N
       Lieferzustand wie dargestellt, Kontaktgehaeusesicherung
       in Vorraststellung
       Rueckhaltekraft min. 20N

   DELIVERY CONDITION AS SHOWN, 
       CPA IN ENDLOCK POSITION
       Lieferzustand wie dargestellt, Positionssicherung
       in Endraststellung

   DELIVERY CONDITION AS SHOWN, SEALING IN CORRECT ORIENTATION
       Lieferzustand wie dargestellt, Dichtung in korrekter Orientierung

   TE PART NUMBER ASSEMBLY
       TE-Teilenummer Baugruppe

   LEVER IN CORRECT COLOR ACCORDING TO CODING OF CONNECTOR
       Hebelfarbe entsprechend der Steckercodierung

   MAX. ROTATION OF SEAL AROUND CENTERLINE �#�2mm
       Max. Verdrehung der Dichtung um Steckerachse �#�2mm

DIN ISO
2768-mK

CODE A

B-B

A01-A01

CODE ZCODE B

1:1

PN 2141608-4
AS SHOWN
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