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A2 SUPPLIER NUMBER DELETED FROM TABLE 08AUG2012 VA FKA

A3 CHANGE OF TOLERANCE 14SEP2012 VA FKA

A4 Dimension "A" added 06APR2020 SK PR

A5 Dimension "A" Corrected 25JAN2021 SK PR
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/WINKEL

VONMASSSTAB BLATT

ZEICHNUNGS-NR.

MASSEINHEITEN:
ALLGEMEINTOLERANZEN

PRODUKTSPEZ.

VERARBEITUNGSSPEZ.

GEWICHT

BESCHREIBUNG

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

FREI FUER VEROEFFENTLICHUNGVERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG

/OBERFLAECHE/FARBE

NUR FUER

MATED WITH:
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-
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TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).
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 A min. A min.

TE PART NO.
TE Teile-Nr.

0-2177380-1 0-2177380-2 1-2177380-1 1-2177380-2 2-2177380-1 2-2177380-2 3-2177380-1 3-2177380-2

CONDUCTOR CROSS SECTION
Leitungsquerschnitt

8-16mm² 8-16mm² 8-25mm² 8-25mm² 8-35mm² 8-35mm² 8-50mm² 8-50mm²

MATERIAL TREATMENT
Werkstoffbehandlung

ELECTROTINNED
galvanisch verzinnt
6µm min.

NICKEL PLATED
vernickelt
3µm min.

ELECTROTINNED
galvanisch verzinnt
6µm min.

NICKEL PLATED
vernickelt
3µm min.

ELECTROTINNED
galvanisch verzinnt
6µm min.

NICKEL PLATED
vernickelt
3µm min.

ELECTROTINNED
galvanisch verzinnt
6µm min.

NICKEL PLATED
vernickelt
3µm min.

VERSION / Variante 1 2 1 2 1 2 1 2

A 11.2 min. 11.2 min. 11.2 min. 11.2 min. 13.2 min. 13.2 min. 13.2 min. 13.2 min.

C 2.3 2.3 2.2 2.2 3.1 3.1 3.5 3.5

D 6 6 7 7 8.5 8.5 10 10

D1 9.5 9.5 10 10 12 12 14 14

A-A
2:1

VERSION 1
Variante 1

VERSION 2
Variante 2

NOTES
Bemerkungen

   IN CASE OF DISCREPANCIES BETWEEN GERMAN AND
       ENGLISH TEXT THE GERMAN TEXT IS BINDING
       Im Falle von Unterschieden zwischen dem deutschen und
       dem englischen Text ist der deutsche Text verbindlich

   SUPPLIED FORM: LOOSE PIECE PACKED INTO CARTON
       Lieferform Schuettgut in Karton verpackt
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