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B | ‘ Notes
|, All connector bolts are MIO A2 stainless steel.
50 ] @28 6-30.5 MIO bolts to be tightened to 3INm / 27.3ft-1b torque.
[1.13-1.20]
2. 0] Tous les boulons de connecteur sont en acier inoxydable A2 MIO.
Boulons MIO & serrer au couple de 37Nm / 27.3f1-1b.
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