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製品規格

取付適用規格

番号

名称

尺度

単位:  粍

仕上材料

変更

一般公差

18

37.3

20.15

14.1

21.85

22

1 -

CONTACT AREA TO HDR CONT:GOLD PLATING

OTHER AREA:NICKEL PLATING

HDRコンタクトとの接触領域:金めっき

その他の領域:ニッケルめっき

COPPER ALLOY

銅合金

REC CONT ACT  3Pos

リセコンタクト 3極

5

1 1  - 

HNBR,BLACK

水素化ニトリルゴム,黒

BUSH S

ブッシュ S

4

1 1 -

POLYESTER RESIN, BLACK

ポリエステル樹脂,黒 

SCREW HSG S

スクリューハウジング S

3

1 1 -

POLYESTER RESIN, BLACK

ポリエステル樹脂,黒

INNER HOUSING BRAKE

インナー ハウジング ブレーキ

2

1 1 -

CASE:POLYESTER RESIN, BLACK

LOCK　SPRING:STAINLESS STEEL

ケース：ポリエステル樹脂,黒

ロックスプリング：ステンレススチール

CASE ASSY

ケース アッセンブリ

1

QTY FINISH MATERIAL NAME ITEM

-2 -1 PARTS LIST 

0.13̃0.33mm

2

(AWG26-22)

WIRE SIZE

電線サイズ(AWG)

INSULATION DIAMETER

被覆外径

JACKET DIAMETER

ジャケット外径

TABLE 2

リセコネクタ組立て後寸法(参考)

DIMENSION AFTER ASSEMBLY REC CONNECTOR(REF)　

NOTE

1. NET WEIGHT:  -1:10.60g

               　-2:10.80g

 

2. APPLICABLE WIRE: SEE TABLE 2

TABLE 1

SEE NOTE 1

108-140130,140311
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