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PARTS LIST

REVISION OF EACH ASSY NO. (WHEN BLANK, USE DWG. REVISION)-

ITEM
NO

DESCRIPTIONPARTNUMBER2360964-1

1Gehäuse kpl. / Bauform T2 2341281-11

2Rotor kpl. / Bauform B1 (12N)2367324-11

+0

-0.025

RESOLVER C23135-A280-A131

Signal conductor
colouring

S1(COS+) RED

S2(SIN+) YELLOW

S3(COS-) BLACK

S4(SIN-) BLUE

R1(REF+) RED-WHITE

R2/R3(REF-)YELLOW-WHITE

A

A

Die angegebenen Aderpaare sind einmal auf 25mm
verseilt : blau und gelb / rot und schwarz /
rotweiss und gelbweiss 
 
Resolverstator u.-rotor nur paarig verwenden !

The specified cable pairs are  twisted once at 25mm :
blue and yellow / red and black /
red-white and yellow-white
 
Use only paired stator and rotor !
 

 Gesamtschlag im eingebauten Zustand  
    concentricity in installed situation

 Axialversatz
    axial displacement

DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCES : DIN ISO 2768-m

 AWG 26,
 Teflon isolated
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