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FILS ADMISSIBLES (ACCEPTABLES WIRES)

JAUGE (AWG)
SECTION / 7 BRINS (7 STRANDS)

24

0.22mm
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ISOLANT: �n�MAX / MATIERE
(INSUL.: �n� MAX / MAT'L)

REFERENCES (PART No)

Nb
DE
POSDIMENSIONS

QUANT/
TUBE

VRAC (L.P.)4A,BC

0-144273-20-281709-222.545.88100

*0-144273-3*0-281709-335.088.4270

*0-144273-4*0-281709-447.6210.9650

*0-144273-5*0-281709-5510.1613.5040

*0-144273-6*0-281709-6612.7016.0435

0-144273-70-281709-7715.2418.5830

*0-144273-8*0-281709-8817.7821.1225

0-144273-90-281709-9920.3223.6625

*1-144273-0*1-281709-01022.8626.2020

1-144273-11-281709-11125.4028.7420

*1-144273-2*1-281709-21227.9431.2818

1-144273-31-281709-31330.4833.8217

1-144273-41-281709-41433.0236.3616

*1-144273-5*1-281709-51535.5638.9015

1-144273-61-281709-61638.1041.4414

1-144273-71-281709-71740.6443.9813

*1-144273-8*1-281709-81843.1846.5212

1-144273-91-281709-91945.7249.0612

2-144273-02-281709-02048.2651.6011

2-144273-12-281709-12150.8054.1410

2-144273-22-281709-22253.3456.6810

2-144273-32-281709-32355.8859.2210

2-144273-42-281709-42458.4261.769

2-144273-52-281709-52560.9664.309
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COUPE C-C

1 CES CONNECTEURS SONT PREVUS POUR ETRE
ACCOUPLES AVEC LES EMBASES 'HE1302'
SIMPLE RANGEE

(THESE CONNECTORS ARE DESIGNED TO BE MATED
WITH 'HE1302' HEADERS SINGLE ROW)
-

2 LES REFERENCES SUIVIES D'UN ' * ' SONT 
LES VERSIONS NORMALISEES 
SELON LA  'CEI 603-8'

(THE PART-No FOLLOWED BY ' * ' ARE 
COVERED BY THE INTERNATIONAL STANDARD 'IEC 603-8')

3 REVETEMENT DES CONTACTS: 0.4µm OR DANS
LA ZONE DE CONTACT, ETAIN SUR SORTIE CAD,
SOUS-COUCHE NICKEL

(CONTACTS PLATING: 0.4µm GOLD ON CONTACT AREA,
TIN ON I.D. BARREL AREA
NICKEL UNDER-PLATING)

4 CONNECTEURS CONDITIONNES SOUS TUBE PVC (THESE CONNECTORS ARE PACKAGED IN TUBE)

5 ' X ' EST REMPLACE PAR LE DEUXIEME
CHIFFRE DES JAUGES AWG

(' X ' REPLACED BY THE SECOND DIGIT OF AWG
AS DEFINED IN TABLE)

3

6 MATERIAUX - BOITIER: PBT UL 94V0
- CONTACTS: BRONZE PHOSPHOREUX

(MATERIALS - CASE: PBT UL 94V0
- CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE)
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