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Satterietrennschalter ZxZ00A 31,1
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Technische Daten:
Gehdusewerkstoff

Schaltbild

FPA GF schwarz

Schalthebelwerkstoff PA GF rof
Min. Isolationswiderstand 700MONhm
Hochspannungsfestigkeif 1050V -1min.
Max. Kontaktspannungsabfall bei Nennlast 150mV
Befriebsspannung bis 32VDC
Dauersfrom 2x 200A
Uberlast 2x 500A-180sec.
2x 1000A-30sec.
Schufzart P 67/ IEC 529
Vibration 4G/ 50-2000Hz
Schock 6G/ Mms
Gewicht ca. 330g
Umgebungstemperatur -40°C bis +85°C
Anschlussquerschnitt bel Nennlast min. 70mmZ
Einbaulage beliebig

Schalthebel

Max. Anzugsmoment (Hauptkontakte)

nicht abziehbar

12-13Nm

Datum Name |Freimaftoleranz| Malstab

Bearb|20.03.2008 |Hamar|biN IS0 2768 mK WZ

Gepr. |06.08.2018 |Grind
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