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Technische Daten: e
Gehausewerksfoff PA GF schwarz
Schalthebelwerkstoff PA GF rot @ ® } ®
Min. Isolationswiderstand 100MOhm |
Hochspannungsfestigkeit 1050V -1min. ° °
Max. Konfaktspannungsabfall bei Nennlast 150mV ®
Befriebsspannung bis 32VDC
Dauersfrom 2x 200A
Uberlast 2x 500A-180sec.

Z2x 1000A-30sec.
2x 2500A- Ssec.

Schufzart P 67/ IEC 529
Vibration 4G/ 50-2000HzZ
Schock 6G/ 1Mms
Gewicht ca. 375g
Umgebungstemperatur -40°C bis +85°C
Anschlussquerschnitt bel Nennlast je min. 70mmZ
Einbaulage beliebig
Schalthebel abziehbar
. Max. Anzugsmoment (Hauptkontakte) 15-20Nm
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