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826882-5 D

SEAL NEOPRENE BLACK 1 3

O-Ring NEOPRENE BLACK 1 2

1 POS.SOCKET-HSG. PA 6.6 GV 13 BLACK 1 1

826882-4 D

SEAL NEOPRENE GREY 1 3

O-Ring NEOPRENE BLACK 1 2

1 POS-SOCKET-HSG. PA 6.6 GV 13 BLACK 1 1

826882-1 D
O-Ring NEOPRENE BLACK 1 2

1 POS.SOCKET-HSG. PA 6.6 GV 13 BLACK 1 1

TEC-ORDER-NO. REV. DESCRIPTION MATERIAL COLOUR QTY.ITEM 
NO.

OBSOLETE

0.2 mm

Eine einwandfreie Funktion dieser Stecker
kann nur beiVerwendung von Original-TEC
Teilen und genauer Einhaltung der Ver-
arbeitungsvorschriften garantiert werden.

ACHTUNG !

CAUTION !

A faultless operation of this connectors
can be guaranteed only if original TEC
parts are used and exact observance 
of processing specifications.

Bemerkungen / Notes:

   1.   Teile verpackt in PE-Tüte, 2 PE-tüten in Karton (2000/4000 St.)
       Parts must be packaged in PE bags, 2 PE bags in carton box (2000/4000 pieces) 

 Geschmiert mit Gleitmittel Hellerine (Fa. Hellermanntyton) 
           direkt vor dem Einsetzen des Kontaktes
          Lubricated with Hellerine 625 (Hellermanntyton) right before contact insertion

 Kammer für Buchsenkontakt CIC. C1-2 od. Type III
        Cavity for socket contact CIC. C1-2 or Type III

 Dichtungstülle für Litzenleitung mit
        Isolationsdurchmesser von 2.3-3.0mm
        Seal for wire with isolationdiameter 2.3 - 3.0 mm  

         Dichtungstülle für Litzenleitung mit
         Isolationsdurchmesser von 1.3-2.3 mm
         Seal for wire with isolationdiameter 1.3 - 2.3 mm 
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