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T 2 angereinht (Endzustond)
T35 1 Passender Kontakt:
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Langen b.Ffm.,West Germany
O
o 4A0 972 601 828929-5, x-966509-1 | 41 853 5700 962 /92 - 3 D - Buchsengehtuse, B pol. PA &.6 GF schwarz BENENNLNE
D | 4A0 972 602 || sesszs-s, x-sessos-3 | 41 854 3800 | 962 792 - 2 | D ~ | Buchsengehduse, 8 pol. PA B.6 GF rot Suchsengehtuse flr
— | _
| 4A0 972 BO3 ||1-eeasas-1, x-ssssoss| 41 854 3900 | 962 792 - 1 | D - | Buchsengehsuse, 8 pol.|PA 6.6 GF braun fandem Spring-HMT Kontokt, 8 pol.
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