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20 CONTACTS BY TE Connectivity  
Kontakte von TE Connectivity

929453
VERSION: Einzeldichtungssystem
VERSION: SINGLE WIRE SEAL SYSTEM
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PRODUCT-SPEC. 
Produkt-Spez.

108-18569-0

APPLICATION-SPEC.
Verarbeitungs-Spez.

114-18061

MATING TO SOCKET HOUSING BY TE CONNECTIVITY
Passend zu Buchsengehaeuse von TE Connectivity

967642

LOCATOR PARTS
Anreihelemente

114-18063-002
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Bemerkungen

  CODING   A  AS SHOWN
     Kodierung A  wie gezeichnet

  ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
     Massgebend ist nur der deutsche Text

  SUPPLIER-MARKING
     Lieferantenkennzeichnung

  MATERIAL IDENTIFICATION
     Materialkennzeichnung

  DATE MARKING
     Datumskennzeichnung

  CAVITY IDENTIFICATION
     Kammerkennzeichnung

  MAX. REGRIND 25%
     max. Rezyklat 25%

DIN
16901-140
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B-B

DELIVERY STATUS:
SECONDARY LOCK IN PRE-LOCKED POSITION

Auslieferungszustand:
Kontaktsicherung in Vorraststellung

B-B

SECONDARY LOCK IN END-LOCKED POSITION
Kontaktsicherung in Endraststellung

3D-VIEW
3D-Ansicht
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SOCKET HOUSING / Buchsengehaeuse
TE Connectivity NO. 967642

PIN HOUSING / Stiftgehaeuse
TE Connectivity NO. 967167

ASSEMBLY: WIRE TO WIRE CONNECTOR
Zusammenbau: Fliegende Kupplung
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CUT-OUT OF BODY
Karosserie-Durchbruch

 
2:1

SPACE OF ACTIVITY
Betaetigungsfreiraum
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7 MAX. WIRE SIZE 0.75 mm² FLR PERMITTED, DIN 72551-6
MAX. INSULATION DIAMETER 1.9 mm.
max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 0.75 mm² FLR, DIN 72551-6
max. Aussendurchmesser Isolierung 1.9 mm.
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