
Arrangement et polarisation représenté: 08-06 PN
Arrangement and polarization represented: 08-06 PN

Matériaux/Materials:
-Boitier/Shell: Inox passivé/Stainless steel passivated
-Isolant/Insulation: Verre et élastomère/Glass and elastomer
-Contacts/Contacts: Alliage ferreux doré/Gold plated ferrous alloy
-Joint torique/O-ring: Silicone/Silicone

Caractéristiques/Characteristics:
-Tension d'essai/Withstanding voltage > 1500Veff./rms

-Résistance d'isolement/Insulation resistance > 5000MΩ/500Vcc/dc
-Herméticité/Hermeticity : Fuite He/Leakage He < 1.10-6 cm3.atm/s

-Autres caractéristiques voir catalogue 983/Other characteristics see catalog 983

Taille/ 
size

AA 
max

BB 
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10 23,93 18,26 14,19
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