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CD-RAYGEL-PLUS-JOINTS

RayGel-Plus-Joints
2020

21.01. Beckmann

Type

Dimension Joint 
(mm)

Dimension Connector  
max. (mm)

Dimension Cable
max. (mm)

L1 L2 L3 L4 L5 L6 D1 D2

RayGel Plus 0
100 37 24 26 24 16 16 24

RayGel Plus 1
139 51 24 26 38 16 18 34

RayGel Pus 1.5 180 63 41 55 45 24 26 46

RayGel Pus 1.5-D 180 63 41 55 15 12 26 46

RayGel Pus 1.5-CB5 180 63 41 35 50 26 26 46

RayGel Plus 2 233 78 40 30 57 22 22 42

RayGel Plus 3 313 90 47 32 64 28 26 51
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