Interface suivant EN4165 A 20-22 1 *B
Interface according to EN4165 A 20-22 1 *B
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CARACTERISTIQUES:
Température d'tilisation: -55°C a +175°C
Matériaux: Thermoplastique, silicone fluoré
Masse: 3,7g Maxi
Dimensions: Millimétres (pouces)
Contacts:
- Femelles #22 cable cuivre - EN3155-071F22**
- Femelles #22 cable aluminium - ABS1381-22DL.7**
Cutil inserfion/exiraction; M81969/14-01
Couleur: Gris et Noir

@ CodagesE et F: clés sur face opposée ala cléN

CHARACTERISTICS:

erating temperature range. -55°C to +175°C
Materials: Thermoplastic and fluorosilicone
Weight: 3,7g Maxi
Dimensions: Millimeters [inches]
Contacts:
- Socket #22 for copper cable - EN3155-071F22**
- Socket #22 for aluminium cable - ABS1381-22D[.Z**
Insertion/extraction tool: M81969/14-01
Color: Grey and Black
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Module livré sans contacts / Module delivered without contacts

o o ssRe  DMC-M DATE 22-02-2010 %WMQ%%%Q W/ Wm%@m_u n yl\
Rovon] Do Corerveore ***Module Femelle pour contact #22 collerette 1.8mm WWN. DMC-MA 20-22 BX '
ORIGINE : DE085/07 Socket Module for 1.8mm collar #22 contact ) Q

m Connecteurs Electriques Deutsch _H_O_I_ m ._.mo_l_ Z _ @C m 204-19:8/F00
Umc._uumn—n— 17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 08 - FRANCE Nlm012\o>h D> NI> MImmNI

Ce document est la propriété de CED et ne psut éfre reproduit ou communiqué sans son autorisation This document is the property of CED and cannot be reproduced or disclosed without the CED approval




