Polarisation N (X = N)

DMC-M 01-08 PX
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Livre avec contact P
Polarisation N;A;B;C;D

DMC-M 01-08 PX
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-55°C a +175°C 1
Thermoplastique et silicone fluore
1800 V eff. ; 50 Hz

TEMPERATURE D UTILISATION
MATERTAUX
TENSION DE TENUE

DMC-M 01-08 PX

PolLarisation D (X = D)
Polarisation C (X = O

PolLarisation A (X = A)

3.80 a 5.15 mm
Livre avec contact DATABUS ( 182-0034-03 )
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DESIGNATION REF

MODULE P

ORIGINE DE 34040

DMC-M 01-08 PX

@n mu@ 17, rue LAVOISIER

Groupe Compagnie DEUTSCH 27000 EVREUX

- [CHE TECHNIQUE

204-19-A/F00




