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| SOIT AU TOTAL 207.2mm

@215 42

PROPRIETES MECANIQUES:

FLEXION (SCL): 11 kN MARQUAGE:

MDCL: 5.5 kN . LOT AA/MM

CHARGE DE RUPTURE MINIMALE EN PROPRIETES PHYSIQUES: 2 DERNIERS CHIFFRES DE

TRACTION DANS LA ZONE DE COUPLAGE: 80KN L'ANNEE / MOIS
LONGUEUR MIMIMALE DE LA LIGNE DE FUITE 875mm IDENTIFICATION: RAYCHEM

PROPRIETES ELECTRIQUES: DISTANCE D'ARC NOMINALE A : SEC 350mm INS1346

TENSION DE CONTOURNEMENT a FREQUENCE MATIERES:
INDUSTRIELLE a SEC: 138 kV

TENSION DE CONTOURNEMENT & FREQUENCE FERRURES: FONTE 80-55-06 ASTM A536-84.
INDUSTRIELLE SOUS PLUIE: 114 kV GALVANISEE SELON EN-ISO-1461/14713 CLASS S - ST137
TENSION DE TENUE & FREQUENCE ISOLANT : (EVA) RAYCHEM HV GRIS

INDUSTRIELLE a SEC: 123 kV (30 min.) NOYAU : )45 RBGF

TENSION DE TENUE & FREQUENCE

INDUSTRIELLE SOUS PLUIE: 99 kV (1 Min.)

TENUE AU CHOC DE FOUDRE: 216 kV.

LES VALEURS ELECTRIQUES SONT ESTIME.
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