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智能楼宇 /// 模组化可退线POKE-IN插入式连接器

TE Connectivity (TE)推出的模组化可退线POKE-IN插入式连接器属于间距为
4.0mm的模组化连接器，可实现线到板连接而无需额外压接端子。插入式特
性可实现简单快速安装，其模块化设计可提供灵活的解决方案。此外，该连接
器提供多种颜色配置，可轻松高效完成标识和组装。

主要优势

• 模组化工艺为设计提供灵活性 

• 具有插入式端子特性，可轻松快速

完成安装 

• 颜色配置可轻松识别 

• 设计紧凑，节省空间 

• 间易退线结构机制，便于客户维护

模组化可退线POKE-IN
插入式连接器

应用
· 门禁控制

· LED照明

· 小家电

· 恒温器/温控器

电气特性
· 额定电流： 6A（使用18 AWG）/5A 

 （使用20 AWG&22 AWG）

· 额定电压：  最大400 VAC

· 介电强度：  1800 VAC

机械特性
· 工作温度：  -40°C- + 105°

技术规格
· 应用规范：  114-137055

· 产品规范：  108-137055

· 经过UL认证：  UL1977

· IEC60838,符合IEC 60598-1条款15

材料
· 端子：  镀锡铜合金

颜色
· 米色|自然色

· 黑色

· 蓝色

· 棕色

· 灰色

· 红色

· 白色

· 黄色

https://dmtec.tycoelectronics.com/dmtec/servlet/DownloadMatrixContent?doctype=Specification+Or+Standard&docname=114-137055&docrev=A&name=V20150708213317_159871&revision=&filename=ENG_SS_114-137055_A.pdf&checkOutType=DOCVIEW
https://dmtec.tycoelectronics.com/dmtec/servlet/DownloadMatrixContent?doctype=Specification+Or+Standard&docname=108-137055&docrev=A&name=V20150708212854_846571&revision=&filename=ENG_SS_108-137055_A.pdf&checkOutType=DOCVIEW
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尺寸

产品选型信息

模组化可退线POKE-IN插入式连接器

位数 描述 颜色 TE PN

1 1位模组化可退线POKE-IN插入式连接器  黑色 2-2834006-1

1 1位模组化可退线POKE-IN插入式连接器  红色 3-2834006-1

2 2位模组化可退线POKE-IN插入式连接器 白色/红色 5-2834006-2

2 2位模组化可退线POKE-IN插入式连接器 红色/黑色 7-2834006-2

2 2位模组化可退线POKE-IN插入式连接器 黑色/白色 8-2834006-2

3 3位模组化可退线POKE-IN插入式连接器 黑色/白色/红色 5-2834006-3

2 2位模组化可退线POKE-IN插入式连接器 灰色/蓝色 1-2834006-0

2 2位模组化可退线POKE-IN插入式连接器 棕色/黄色 2-2834006-0

1 1位模组化可退线POKE-IN插入式连接器 自然色 2834006-1

2 2位模组化可退线POKE-IN插入式连接器 自然色 2834006-2

3 3位模组化可退线POKE-IN插入式连接器 自然色 2834006-3

2 2位模组化可退线POKE-IN插入式连接器 自然色 1-2834006-2

     

     

     

如果需要采用多种颜色配置的其它位数，请联系TE销售代表。

http://www.te.com/usa-en/product-2-2834006-1.html
http://www.te.com/usa-en/product-3-2834006-1.html
http://www.te.com/usa-en/product-5-2834006-2.html
http://www.te.com/usa-en/product-7-2834006-2.html
http://www.te.com/usa-en/product-8-2834006-2.html
http://www.te.com/usa-en/product-5-2834006-3.html
http://www.te.com/usa-en/product-1-2834006-0.html
http://www.te.com/usa-en/product-2-2834006-0.html
http://www.te.com/usa-en/product-2834006-1.html
http://www.te.com/usa-en/product-2834006-2.html
http://www.te.com/usa-en/product-2834006-3.html
http://www.te.com/usa-en/product-1-2834006-2.html

