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智能楼宇 /// 调光光控器底座和上盖

TE Connectivity (TE)推出符合ANSI 136.41规定的76 mm直径调光光控器

底座组件和球形上盖，该产品可在光控元件和调光插座之间提供整体TE电源

和信号接口。该接口适用于LED室外道路、街道和区域照明等应用。TE底座

组件解决方案包含电源扭锁端子、弹簧片信号端子以及单独包装的泡沫垫圈。

该组件与TE球形上盖结合使用时，可提供防护等级为IP66的光控外壳和5VA

级透明上盖。

主要优势

• 可实现集成式TE解决方案，将电源和信号接口集成到

调光插座中，以确保提供长期可靠性

• 透明上盖配置为可将日光传输到光敏元件

• 该解决方案的防护等级达到IP66，可实现防尘、防重

压喷射喷溅

• 5V A级上盖满足最高UL 94可燃性等级的规定

• 可选配纯色上盖，最大限度地提高光敏元件的有效性

调光光控器底座和上盖

应用
• 停车场

• 大道和小路

• 公园

• 汽车经销商

电气特性
• 位数：  7位（可根据需要提供5位）

机械特性
• 工作温度范围：  -40°C至+105°C

产品规格
• 产品规范： 108-32125 ANSI C136.41-2013  

 调光控制器底座

• 应用规范： 114-32159 ANSI C136.41-2013  
 调光控制器底座组件和上盖

材料
• 端子镀层：  镀锡电源端子和镀金信号端子

• 外壳颜色：  底座（黑色）- 上盖（纯色、透明）

• 外壳材料：  底座(94 V0) – 上盖（聚碳酸酯）

产品料号 描述

2213730-1 光控制器底座组件，直径76mm

2213748-1
上盖、光控制器，直径76mm，半透明烟
灰色

产品选型信息
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