
智能楼宇 /// POKE-IN插入式导线分接头IDC接头

TE Connectivity (TE)推出的插入式分接头IDC接头可在工厂和现场将电源

线（分接头）端接到各个商用驱动器照明装置。IDC接头可穿入12 AWG (4.0 

mm2)绞线和实心导线或18 AWG (0.75 mm2)实心THHN/THWN导线。插

入式导线分接头可容纳两条(2)预先剥皮的18 AWG (0.75 mm2)实心导线。连

接器标有适用线规，并进行了颜色编码，以方便用户识别。预组装的两件式外

壳由两个外壳组成，一个外壳用于保持端子，另一个外壳起着导线填充物的作

用，并在端接后为导线提供应变消除。这种高性价比的端接是通过Flat Rock

或常用手持工具完成的。

主要优势

• 适用于安装驱动器照明系统的高性价比端接系

统

• IDC接头端接可穿入12 AWG (4.0 mm2)绞线

和实心导线或18 AWG (0.75 mm2) THHN/

THWN导线

• 插入式导线分接头可容纳两条(2)预先剥皮的18 

AWG (0.75 mm2)实心导线

• 可使用“Flat Rock”工具进行导线IDC端接，

也可以使用普通手持工具进行现场端接

• 分接头导线端接无需工具，采用“插入式”导

线分接头设计

POKE-IN插入式导线
分接头IDC接头

应用范围
• 商用驱动器照明系统 

电气特性
• 端子电流额定值: 最大7A

• 工作电压: 最大600 VAC

机械特性
• 工作温度: -55˚C～105˚C

• 分接头导线保持力超过10磅（4.5千克） 

规范
• 产品规范: 108-2219 导线分接头/接头连接器

• 应用规范: 114-13151 接头/插入式分接头连接器

• 说明书: 408-2049-39 电镀分接头/插入式导线 
 连接器

材料
• 端子: 镀锡铜合金

• 外壳: 热塑性材料

• 通过UL 94V-0认证，符合RoHS规定

• 适用于分接线连接器的UL 486C标准

• C5A、C22.2，188导线连接器
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产品选型信息

POKE-IN插入式导线分接头IDC接头

尺寸

产品料号 颜色 布线 连接 分接头导线 分接头连接

1811027-1 棕色 #12 AWG（实心或绞线） IDC #18 AWG（实心） 插入式

1811027-2 蓝色 #18 AWG（实心） IDC #18 AWG（实心） 插入式
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插入式安装槽可容纳18 AWG

预剥皮实心线，剥皮长度3/8”+ 1/32” 
[9.53 +0.8mm]

1811027-1 1811027-2

填充物外壳

.964 + .024 

[24.50 + 0.60]

打开

.375

[9.53]

导线剥皮计
量器

.709 + .008

[18.00 + 0.20]
关闭

.718 

[18.25]

端接详情

.47 
[12.00]

IDC区域

1811027-1可容纳12 AWG实心或绞合（最多19股）THHN导线

1811027-2可容纳18 AWG实心TFN/TEWN

导线（穿入导线）


