
智能楼宇 /// POKE-IN插入式纤薄导线连接器

TE Connectivity (TE)最新推出SMT可释放纤薄型端子，此产品采用超薄外形

设计，可快速、轻松实现线到板和板对板连接。可释放端子与多线规设计相结

合，可方便安装和重装。此外，产品外形纤薄、占用面积小，可实现高密度、

紧凑型PCB设计。

主要优势

• 可释放功能便于快速重装 

• 设计为实现紧凑型PCB布局 

• 裸端子可实现尺寸和成本节约 

• 接受多种线规 

• 板对板插接功能 

应用范围
• 电信系统 

• 照明系统 

• 安保系统 

• 房间和区域照明

电气特性
• 额定电流： 

  - 18AWG的导线为10 A

  - 20AWG和22AWG的导线为6A

  - 板对板连接为4A

� 额定电压：

  - 最大 300V AC

机械特性
• 工作温度： -40℃至+105℃

• 线规 - 2834167-3： 18-22AWG（实心/绞合线）

•           2834171-3： 20-24AWG（实心/绞合线） 

• 绞合线要求沾锡

材料
• 端子: 镀锡铜合金

产品规格
• 产品规格： 108-137166

• 应用规范：  114-137166

产品合规/认证
• UL认证:  UL1977/文件：E28476

POKE-IN插入式纤薄
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产品选型信息

尺寸

POKE-IN插入式纤薄导线连接器

描述 产品料号

可释放纤薄型母头端子 2834167-3

超小型纤薄端子 2834171-3

超小型纤薄公头分头插针 2834172-3
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