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智能楼宇 /// 可过回流焊的MATE-N-LOK连接器

优势

• 耐高温、可过回流焊的外壳可过渡为回流PCB

组件

• 极化和正向锁定可实现无错组装

• 可提供插头和插座式端子

• 端子插接力小

应用范围
• 家用电器

• HVAC设备

• 工业机械

• 电源

• 安保系统

• 电梯/自动扶梯

电气特性
• 12 A / 600 VAC

• 5000 VAC介电承受电压

机械特性
• 0.250” [6.35 mm]间距

• 工作温度：-40˚C～+105˚C

规范
• 产品规范: 108-1053

• 应用规范:  114-133093

• UL认证编号:  20170407-E28476

• UL报告参考编号:  E28476-19760715

材料
• 高温热塑材料(UL 94 V-0)，黑色、白色

• 镀锡铜合金

颜色
• 黑色

• 蓝色（按需提供）

• 红色（按需提供）

• 白色

专为希望通过简单的PCB组件回流焊接简化制造过程的客户而设计。

可过回流焊的通用MATE-N-LOK产品系列以久经验证的适用于线到板应用的

解决方案为基础。热塑材料外壳设计为可承受伴随回流焊接的高温条件，从而

可轻松过渡到全回流焊组件过程。

插头设计为具有极化功能，并且端子插接力小，可轻松进行插接。采用标准

的.250”中心线，利用TE现有的通用MATE-N-LOK线到板连接器即可实现

插接。

可过回流焊的
MATE-N-LOK

连接器



智能楼宇 /// 可过回流焊的MATE-N-LOK连接器

产品料号 端子类型 端子排配置 位数 颜色 插接插头PN 端子PN

1-2213752-1 插头 1x2，垂直 2 黑色 350777-1 350874-3

2213753-2 插座 1x3，垂直 3 白色 350766-1 350873-3

1-2213752-3 插头 1x4，垂直 4 黑色 350779-1 350874-3

2213753-4 插座 1x5，垂直 5 白色 350809-1 350873-3

2213752-5 插头 1x6，垂直 6 白色 640581-1 350874-3

2213756-1 插座 3x2，垂直 6 白色 350715-1 350873-3

2213755-2 插头 3x3，垂直 9 白色 350720-1 350874-3

1-2213755-3 插头 3x4，垂直 12 黑色 350735-1 350874-3

2213756-4 插座 3x5，垂直 15 白色 350736-1 350873-3

产品选型信息

可过回流焊的MATE-N-LOK连接器

尺寸
单排插头 2213752-1 三排插头 2213756-1
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用于极化功能
不带镀层的通孔

带镀层的通孔

建议的安装孔型
适用于厚度为1.57的PCB板

比例4:1
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不带镀层的通孔

建议的安装孔型
适用于厚度为1.57的PCB板

比例4:1

所有位均可作为插头和插座端子，并可使用黑色/白色。
如有需要，可提供红色和蓝色。


