
TE Connectivity （TE）推出的符合ANSI C136.41 要求的配有通用 MATE-

N-LOK 连接器的 LUMAWISE 调光插座可在ANSI C136.41-2013 光控电池
和灯具之间提供完全可插拔的电气和机械互连。符合ANSI C136.41 要求的
LUMAWISE 调光插座非常适用于室外商用和公共照明设备，可提供两个或
四个调光端子，支持0-10 VDC调光方法或数字可寻址照明接口（DALI），
同时利用三个稳固的扭锁端子提供可靠的电源互连。

优势

•	 稳固的扭锁端子提供可靠的电源互连

•	 插座配有的导线预先端接到通用MATE-N-LOK

连接器，便于集成到新的或现有的灯具中

•	 接受ANSI标准可调光电池，可在光电池和灯具

之间提供连接

•	 提供四个调光端子，支持单通道或双通道调光

协议

LUMAWISE
调光插座

带通用 MATE-N-LOK 连接器

应用
•	街道和道路照明 

•	光控

•	停车场照明

电气特性
•	已通过cUR认证，符合UL 773要求

•	电源端子：	 额定电流：最大15 A

  电压额定值： 480 VAC/DC

			•	调光端子：	 额定电流：最大 1.5 A 

  电压额定值： 30 VAC/VDC

 机械特性
•	符合ANSI C136.41-2013的尺寸要求

•	提供7位型号

•	7位：  3 个电源端子+ 
 4个调光/信号端子

•	电源端子端接至UL1015  14AWG绞合线

•	信号端子端接至UL1015		18AWG绞合线

产品规格
•	应用规范： 114-32115

•	产品规范： 108-32059

•	说明书： 408-32196

Materials
•	电源端子：	 镍底镀锡铜合金

•	调光端子：	 镍底镀金铜合金

•	外壳：	 玻璃填充PBT，阻燃性符合UL 9 4V-0的要求
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产品料号 描述

2213785-1 插座组件，可调光控元件105C，3/4，连接器

2213469-1 垫圈，光电池插座（单独销售）

172167-1 4位通用型MATE-N-LOK插头

350766-1 3位通用型MATE-N-LOK插头外壳

产品选型信息

尺寸

调光插座预端接通用MATE-N-LOK连接器（产品料号为172167-1和350766-1）

 料号 2213785-1

所列尺寸仅供参考，单位为毫米。
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