


INDUSTRIAL /// LUMAWISE ENDURANCE N 底座（含通风孔）

应用

•	 道路和街道照明

•	 停车场

•	 大道和小路

•	 公园

电气特性

• 电源端子：	15A,	480	VAC

• 信号端子：	1.5A,	30	VDC

机械特性

• 工作温度范围：		
-40	degree	C	到	105	degree	C

产品选型信息

产品料号 描述

2336396-1 LUMAWISE	Endurance	N	7P	76mm	底座组件（带透气孔）

1-2336396-1 LUMAWISE	Endurance	N	5P	76mm	底座组件（带透气孔）

2336396-2 LUMAWISE	Endurance	N	7P	81mm	底座组件（带透气孔）

1-2336396-2 LUMAWISE	Endurance	N	5P	81mm	底座组件（带透气孔）

材料

• 端子镀层：镀锡电源端子和镀金信号端子

• 外壳材料：94 V0

• 颜色：黑色

规范

•	 产品规范： 108-32125

•	 应用规范： 114-32159		
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