
0.5mmピッチセンターラインコネクタは、柔軟なスタッキング高さで最大16ギガビット/秒（GT/S）の伝送
を実現し、COMとソリューションボード間のCOM Express Type 7接続に対応します。

コンピュータオンモジュール（COM）
ボードツーボード
コネクタソリューション
優れた機械的および伝送特性(SI)を備える高速垂直並列ボード間コネクタ

データアンドデバイス/COMボードツーボードコネクタソリューション
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TE CONNECTIVITY（TE）のCOMコネクタ

コンピュータオンモジュールおよびCOM EXPRESS
COMは、高い信頼性、迅速な設計、設備の設置とメンテナンスを容易にできるという特徴を有し、スムーズな
アップグレードを容易にする、広く使用されているモジュラーCPUボードです。これらは、すぐに使用でき、また
アプリケーションに依存しない組み込み型プラットフォームです。それにより費用対効果の高い方法で最終製品の
市場投入までの時間を短縮できます。

COM Expressは、COMのPICMG規格（PCI Industrial Computer Manufacturers Group）標準であり、ハイエ
ンドシステムや過酷な環境下など様々な用途で、最先端の次世代モジュールに対し高い性能を提供します。この製
品は、PCI Express Gen 3、10GbE、SATA、USB 3.0、高解像度ビデオインターフェイスを含む最新のチップ
セットおよびシリアル信号送信プロトコル用に設計されています。

• 垂直並列スタッキングボード間用途で使用するために
設計された、0.5mmピッチセンターラインのツー
ピースコクタ

• COMのソリューションボード（キャリアボード）を
介してレセプタクルとプラグコネクタが取り付けられ
ています

• 高さ違いの嵌合が可能、並列ボード間の間隔を変更す
る事も可能です

• 新世代製品は、最大16ギガビット/秒の伝送接続に対
応できます

0.5mm 16GフリーハイトCOMコネクタ

コンピュータ
オンモジュール

カスタマ ソリューション
ボード

垂直展開製品

CPUレベル
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新世代 – 16 GT/S
新しい端子デザインにより、効果的な機械性能および伝送特性(SI) の高速度化が可能になります

製品仕様

• データレート：16ギガビット/秒

• ピッチ：0.5mm 2列接点

• 極数：220、440

• スタッキング高さ：5mm、8mm 

• インピーダンス：85Ω

• PCB実装状態：表面実装（SMT）

• 温度範囲：-45°C～105°C

• 垂直嵌合構成

• 改良メッキオプション

主な機能と利点

高速なデータ速度

• 最大16ギガビット/秒

• ほとんどのPCIe Gen4アプリケーションと互換性がありま
す

より良い伝送特性(SI)

• 新しい接点設計により、前世代の製品と比較して、より優
れた伝送特性(SI) が実現

運用時の設置が容易

• 改良されたデザインにより、これまでの製品と比較して、
挿抜力を30%低減できます

効果的なアップグレードソリューション

• COM Express標準相互接続と同じフットプリント。通常、
アプリケーションをアップグレードするときにPCBフット
プリントを変更する必要はありません

複数の構成オプションによるシステムへの柔軟性

• 5mmと8mmのスタッキング高さ

• 220と440の極数オプション
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新世代 – 16 GT/S
対象用途

• COM設計

• その他、垂直並列ボード間接続が必要な
用途、例：

• 組み込みモジュール

• カスタマイズされたキャリア/PC/コ
ントロールボード

16 GT/Sの部品

主要な業界

• 産業機械設備

• 試験および測定機器

• 航空宇宙および防衛

• コンピューター機器および周辺機器

• 医療装置および機器

• 通信機器

• セキュリティ製品

TE部品番号 極数 メッキ キャップ パッケージ

5mmプラグ

2357787-1 220 8マイクロインチ なし ハードトレイ

2357787-3 220 8マイクロインチ あり テープおよびリール

2357787-4 220 8マイクロインチ なし テープおよびリール

2369316-1 440 8マイクロインチ あり ハードトレイ

8mmプラグ

2357798-1 220 8マイクロインチ なし ハードトレイ

2357798-2 220 8マイクロインチ あり ハードトレイ

2357798-3 220 8マイクロインチ あり テープおよびリール

2357798-4 220 8マイクロインチ なし テープおよびリール

2369317-1 440 8マイクロインチ あり ハードトレイ

4mmレセプタクル

2357739-1 220 8マイクロインチ なし ハードトレイ

2357739-2 220 8マイクロインチ あり ハードトレイ

2357739-3 220 8マイクロインチ あり テープおよびリール

2369315-1 440 8マイクロインチ あり ハードトレイ
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従来の8 GT/Sの部品

TE部品番号 極数 メッキ キャップ パッケージ

5mmプラグ

3-1827253-6 220 8マイクロインチ なし ハードトレイ

4-1827253-8 220 8マイクロインチ あり テープおよびリール

4-1827253-6 220 8マイクロインチ なし テープおよびリール

9-1827253-6 220 30マイクロインチ なし ハードトレイ

9-1827253-9 220 30マイクロインチ あり テープおよびリール

3-1827233-6 440 8マイクロインチ あり ハードトレイ

8mmプラグ

3-6318491-6 220 8マイクロインチ なし ハードトレイ

9-6318491-6 220 8マイクロインチ あり ハードトレイ

8-6318491-6 220 8マイクロインチ なし ハードトレイ

9-1939756-6 220 30マイクロインチ あり ハードトレイ

3-1939756-6 220 30マイクロインチ なし ハードトレイ

3-2040713-6 220 30マイクロインチ あり テープおよびリール

3-5353652-6 440 8マイクロインチ あり ハードトレイ

3-5353652-7 440 8マイクロインチ あり ハードトレイ*

4mmレセプタクル

3-6318490-6 220 8マイクロインチ なし ハードトレイ

3-2040714-7 220 8マイクロインチ あり テープおよびリール

6-5353606-6 220 8マイクロインチ あり ハードトレイ

3-1939755-6 220 30マイクロインチ なし ハードトレイ

3-1827231-6 440 8マイクロインチ あり ハードトレイ

* スリムトレイ

TEテクニカルサポートセンタ
米国： +1 (800) 522-6752
カナダ： +1 (905) 475-6222
メキシコ： +52 (0) 55-1106-0800
ラテン/南アメリカ： +54 (0) 11-4733-2200
ドイツ： +49 (0) 6251-133-1999
英国： +44 (0) 800-267666
フランス： +33 (0) 1-3420-8686
オランダ： +31 (0) 73-6246-999
中国： +86 (0) 400-820-6015

その他の国の電話番号については、te.com/support-cenにアクセスしてください

te.com
TE Connectivity、TE Connectivity（ロゴ）、EVERY CONNECTION COUNTSは、TE ConnectivityLtd.グループ企業が所有またはライセンス供与している商標です。その他のロゴ、製品、
および/または会社名は、それぞれの所有者の商標である可能性があります。

説明のみを目的とした図面、図解、概略図を含む、本書に記載されている情報は、信頼できる情報です。ただし、TE Connectivityは、その正確性または完全性について保証せず、その使用に関連
するいかなる責任も負わないものとします。TE Connectivityの義務は、この製品およびTE Connectivityの標準販売条件に記載されているとおりです。また、TE Connectivityは、製品の販売、
再販、使用、または誤用に起因する偶発的、間接的、または結果的な損害について、いかなる場合も責任を負いません。TE Connectivity製品のユーザーは、特定のアプリケーションに対するその
ような各製品の適合性を判断するために、独自の評価を行う必要があります。
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