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Conexion sostenible

® | as estrias de la embocadura del terminal

proporcionan un contacto y una fuerza
de tension méaximos tras el crimpado.

e Cuerpo de cobre de alta conductividad.

e Recubrimiento de estano que
proporciona gran resistencia
a la corrosion.

ENTRELEC

Electrical Solutions

TERMINALES Y CONECTORES
AISLADOS DE PVC

Tecnologia de crimpado
Capacidad de conexion: de 0,26 mm2a 6 mm? - de 22 a 10 AWG

Los terminales y conectores aislados de PVC, sin soldadura, estan
disenados para satisfacer cualquier conexion en aplicaciones estandar.
Su calidad, rendimiento y facil montaje los hacen ideales para una gran
variedad de instalaciones industriales y comerciales. En combinacion
con los terminales se han desarrollado herramientas de aplicacion,
cuidadosamente elaboradas, para conseguir un engaste mas facil

y rapido. El conjunto cable y embocadura del terminal ofrece una
conexion de alta conductividad y resistencia a la tension, mientras que
el recubrimiento de estano proporciona gran resistencia a la corrosion.

i) Q

A ]

Faciles de instalar Para cubrir todas sus

e Fécil instalacién y rendimiento del engaste  Necesidades

garantizado con herramientas de TE. « Validos para todas las aplicaciones estandar:

cuadros eléctricos, motores, aparamenta,
fuentes de alimentacion, instrumentacion/
control, iluminacion, transporte,
climatizaciéon, mantenimiento, etc.

¢ Codificacion de color rojo, azul y amarillo
para facilitar tanto la seleccion del
producto en el taller como la seleccion
del perfil / cavidad de engaste en las

herramientas TE. e Certificacion UL y CSA, siempre y

cuando se apliquen con su
correspondiente herramienta
certificada UL.

e Tension de servicio: 600 V.

e | .a embocadura del terminal canaliza
los hilos del cable lo que permite una
insercion rapida del cable en procesos
de produccion de alto rendimiento.

e El manguito aislante de PVC proporciona
resistencia dieléctrica ademés de
sujeccion al aislamiento del cable evitando
que algun hilo del cable quede expuesto.

e Temperatura maxima de servicio: 105 °C.
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@ Terminales y conectores aislados de PVC

Color i Tamafio/Seccién i Tamafio perno i Tipo i Codigo de pedido iAnchura(A)  ilongitud(L) i DIAins.cable :Embalaje
i cable : : : : : :
LG mme tn Cmm i mm i tm Bosa | R
: : : : : : : : : : suministro
— L —
2 -
Terminal de anilla
RojoM: 22-16 ;0,26-15 | M2 i RT015-020-V : 1SET121001R0000 : 10218
: : : 1SET121002R0000 : 10281
: 1SET121003R0000 : 10,281
: 1SET121004R0000 : 0312
: 1SET121005R0000 : 0,315
: 1SET121006R0000 : £0,469
: 1SET121007R0000 : £0,469
: : - 1SET121008R0000 : 10531
Azul[D; 16-14  i15-25 1SET121009R0000 0,250
: : “1SET121010R0000 : 0,343
: 1SET121011R0000 : 10,343
: 1SET121012R0000 : :0,469
“1SET121013R0000 : “0,469
: : : 1SET121014R0000 : £0,657
Amarlo[F 72-10 :4-6 1SET121015R0000 0,281
: : : 1SET121016R0000 : 10,375
: 1SET121017R0000 : 10,374
“1SET121018R0000 : 0531
{ 1SET121019R0000 : £0,631
: 1SET121020R0000 : £0,594
{ 1SET121021R0000 : £0,750
— L —
;
A
A =

Terminal de anilla para pernos de varios tamanos

RojoM:22-16 :026-15 :6-10 i M35-M5 : RTMO15-050-V : 1SET122001R0000 :

AZul]:16-14 :15-25 :6-10 :M35-M5 : RTM025-050-V : 1SET122002R0000 :

— L —
?
|
*
Terminal de horquilla
Rojo Ml 22-16 :026-15 4 ‘M2,5 :8D015-025-V : 1SET131001R0000 : 0218
: : “ 1SET131002R0000 : :0,250
: 1SET131003R0000 ' 10,375
: : “ 1SET131004R0000 ' 0375
Azul[; 16-14  (15-25 1SET131005R0000 0,385
: : “ 1SET131006R0000 ' :0,385
: ‘ { 1SET131007R0000 :0,385.
Amarilo[} 72-10 14-6 { 1SET131008R0000 10,315
: : “1SET131009R0000 ' : 0,406
. 1SET131010R0000 ' 10,530 11,807 13319 10252 640 1100 1000
L —
= 3
- |
Terminal de horquilla de seguridad
Rojo Ml 22-16 :026-15 (6 M35 | SDF015-035-V : 1SET132001R0000 : 10,296
: : : 1SET132002R0000 : 10416
: : { 1SET132003R0000 : :0,296
Azul[; 16-14  15-25 { 1SET132004R0000 : 0,294
: : : 1SET132005R0000 : 10284
: : “ 1SET132006R0000 ' 10,294
Amarilo[} 1210 :4-6 1SET132007R0000 : :0,296
: : { 1SET132008R0000 : 10416

1SET132009R0000 : 0,416
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@ Terminales y conectores aislados de PVC

Color i Tamafio/Seccién i Tamafio perno i Tipo i Cédigo de pedido {Anchura(A)  ilongitud (L) i DIAins.cable :Embalaje
 cable : : : :
%AWG mm? in mm in mm in mm in mm Bolsa Ca]a. d.e
: : : : : : : : : : : : suministro
—L—

A -

Terminal de horquilla corto

: 1SET133001R0000 :

Roo Ml 22-16 :026-15 4

1SET133002R0000 :

: 1SET133003R0000 :

: 1SET133004R0000 :

: 1SET133005R0000 :

1SET133006R0000 :

Azul[d: 16-14  i15-25
: : { 1SET133007R0000

: 1SET133008R0000

1SET133009R0000

Amarilo[} 1210 i 4-6

“1SET133010R0000 :

1SET133011R0000 :

Terminal de horquilla largo

: 1SET134001R0000 :

RooMl: 22-16 :026-15 6

1SET134002R0000 :

: 1SET134003R0000 :

: 1SET134004R0000 :

Al 767415505

: 1SET134005R0000 :

: 1SET134006R0000

Amarllo [} 1210 4-6

1SET134007R0000 :

“1SET134008R0000 :

Color i Tamafio/Seccion  : Longitud puntera i Anchura (A) iLongitud (L)  :DIAins.cable i Embalaje
i cable : : : : :
H : H : H : H : H : i Cajade
e} i mm? tin imm in imm o iin immo iin imm  iBolsa ) -
: : : : : : : : : : : ; suministro
[¢—— L —

¥
.

Terminal puntera

Roo Wi 22-16 1026-15 : 1SET151001R0000 :
: “1SET151002R0000 '
Azul[0; 16-14  (1,6-25 1SET151003R0000
- 1SET151004R0000 :
Amarilo [ 1210 i 4-6 : 1SET151005R0000 :
— L —H
+
A i
;
Terminal puntera plana
Rojo Wi 22-16 1026-1,5 319 8,10 { 1SET152001R0000 :
Azul[]:16-14  i15-25 319 8,10 1SET152002R0000 :
Amarilo[3 12-10 :4-6 331 8,40 1SET152003R0000 :
— L —H
b 4
A
» [
Conector de empalme punta-punta
RooM: 22-16  1026-15 { 1SET141002R0000 :

Azul[]: 16-14 15-256

1SET141003R0000 ©

Amarilo [} 72-70 4-6

1SET141004R0000 :
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Herramientas manuales

Herramienta comercial e Eltrinquete controla y garantiza el ciclo completo

CR'MP_HT de montaje

e Liberacion de emergencia del trinquete
Cédigo pedido: 1ISET191001RO000 9 q

e El cabezal angular proporciona una posicion
ergonémica a mano y mufeca

e Matrices intercambiables para engastar multiples
tipos de conectores

¢ Admite terminales de varios tamafos por cada
conjunto de matrices

e Fabricacion de precision en acero de gran duracion
con alto contenido en carbono

e Pasadores de giro de alta resistencia que
proporcionan mayor robustez

e Fabricado bajo sistema de gestion de calidad
certificado por la norma ISO 9001

¢ No certificada para aplicaciones UL y CSA.

Herramienta premium

TET CRIMP-HT

Cédigo pedido: 1ISET191002R0000 ¢ Disenado conforme a las especificaciones mas
exigentes

e El trinquete controla y garantiza el ciclo completo
de montaje

¢ Para aplicaciones UL (s6lo cables trenzados)
y CSA

e Fabricado con materiales de la més alta calidad
e Muiltiples perfiles de montaje, codificados por colores
e Reparable

e Calibrado; se recomienda recalibrar la herramienta
cada 6 meses 0 5000 ciclos

¢ Fabricado bajo sistema de gestion de calidad
certificado por la norma ISO 9001.

Para obtener mas informacion sobre las opciones de herramientas TE (manuales, neumaticas, eléctricas o
con bateria), visite nuestra pagina web o contacte con nuestra asistencia técnica.

te.com

ENTRELEC, TE Connectivity, TE Connectivity (logotipo) y Every Connection Counts son marcas registradas. Todos los demds
logotipos, productos o nombres de empresas a los que se hace referencia en el presente documento pueden ser marcas
comerciales de sus respectivos propietarios.

Todos los demas logotipos, productos o nombres de empresas a los que se hace referencia en el presente documento pueden
ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

TE Connectivity
Se considera que la informacion que se ofrece en el presente documento, incluidos los dibujos, las ilustraciones y los esquemas
destinados unicamente a fines ilustrativos, es fiable. Sin embargo, TE Connectivity no ofrece ninguna garantia en cuanto a su
exactitud o integridad y renuncia a cualquier responsabilidad en relacion con su uso. Las obligaciones de TE Connectivity sélo

3, rue Jean Perrin
CEDEX 69687 Chassieu

seran las establecidas en las Condiciones Generales de Venta de TE Connectivity para este producto y, en ningun caso, Francia

TE Connectivity serd responsable de ninguin dafio incidental, indirecto o consecuente, que surja de la venta, la reventa, el uso o Tel.: +33 481923100
el mal uso del producto. Los usuarios de los productos TE Connectivity deben realizar su propia evaluacion para determinar la

idoneidad de cada uno de ellos para la aplicacion especifica. www.te.com/

© 2021 Familia de empresas TE Connectivity Ltd. Todos los derechos reservados.
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