
 
 
 
 
 
 
HMY-540-GD430 
Art.-Nr.: 849832-000  
 
Abzweigmuffe 
in Schraubtechnik, aus grauem, schlagfestem Polypropylen 
mit Zugentlastungsschellen 
Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278) 
U/U0 (Um) = 0,6/1,0 kV (1,2) kV 
Durchgang: 4 x 70 bis 4 x 150 mm2 
Abzweig:     4 x 35 bis 4 x  70 mm2 

mit Vergußmasse GUROFLEX im Doppelkammerbeutel (4,3 l) 
mit Polsterband 
mit Set-Butylband  
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