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1.  適用範囲 

1.1  内 容 

         本規格 マイ ロ モ タ コネ タおよびマイ ロ モ タ ス コネ タ ンド ッ 圧着必要条件

について規定する  

 

1.  Scope : 

1.1  This specification covers the requirements for crimping of Micro Motor Connector and Micro 

Motor Plus, Ground Clip. 

 

2. 適用部品 

2. Application Parts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部品名称 

Part Name 

部品型番 

Part No. 

適用 外径 

Application Cable Outer 

Diameter 

摘 要 

Remarks 

マイ ロ モ タ 

ンド ッ  

Mocro Motor  

Graound Clip 

1674329-1 φ7.1±0.3mm 
3頁参照 

SEE 3 page 

マイ ロ モ タ ス 

ンド ッ  

Mocro Motor Plus 

Graound Clip 

2174059-1 φ7.1±0.3mm 
3頁参照 

SEE 3 page 
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3. 各部 名称と形状 

3. Nomenclature and Crimping Features : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 圧着デ タ 

4. Crimp Data :  

部品型番 

Part No. 

手動工具 

型番 

Hand Tool No 

適用   外

径 

Application Cable 

Outer Diameter 

(mm) 

ンパ巾  

Climper Width  

(mm) 

圧着部 高さ  

Barrel Crimp  

Height  

(mm) 

圧着部 

引張強度 

Crimp 

Tensile 

Strength 

(N Min) 

1674329-1 

2174059-1 
1596970-1 φ7.1±0.3 

7.6 

O  
7.8～8.4 20 
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4. 改訂記録  

4. Revision Record 

改訂記号(Rev)   説明(Description)                     日付(Date)       

  0  RELEASED EC FJD0-0384-03     05NOV2003 

    A  RIVISED       06JUN2013 

 

 

 
 
 
 
 


