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CONNECTEUR 4 VOIES JPT ETANCHE

L OBJET

Cette spécification couvre les exigences dimensionnelles applicables aux connecteurs 4 voies JPT
étanches.

II. DEFINITION

La feuille ci-aprés définit les exigences dimensionnelles :

* Définition générale de ’interface, feuille 2/2 format Al.
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CE PLAN EST N JOOUMENT CONTROLE.
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