TA-Nr.

Leistungsrelais 200A (24V-)

Fulflansch

Baureihe 2 9

Datenblatt 1(2)

Fir diese Zeichnung behalten wir uns
das Urheberrecht gemaf DIN 34 vor.
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TA-Nr.

Leistungsrelais 200A (24V-) Baureihe 2 9

Datenblatt 2(2)

Fir diese Zeichnung behalten wir uns
das Urheberrecht gemaf DIN 34 vor.

Technische Daten

Allgemeine Daten

UMQGEDUNGSIEMPEIALUN ..ottt e e et e e st e e e e e snse e e enteeeneeesnseeesneeesnnaeene -40° C bis +85° C

Schutzart INNENTAUM ...t e IP67 (0,2 bar; 1 min) nach IEC 529

..................................................................................................................... und IP6K9K nach DIN 40050 Teil 9 und IEC 529

Schutzart ANSCRIUSSE ..ttt bttt b bbbttt et IPO0 nach IEC 529

RV 0T = (o] o PP RSO RTRPRTRPPRTOt 4g/50-2000 Hz

IS T 4o T QSO S U SPRRPP RPN 6g /11 msec

Bestandigkeit ........cc.oooveeiiieiiiiecie e Bestandig gegen gebrauchliche Ole, Kraftstoffe, Hydraulikfliissigkeiten,
Alkohol und Feuerldschmittel

LT T o | SO TP UPT USRS UPPPOS 800 gr

Elektrische Daten

LT T T = L[ T o L= ) =T o o RSN 100 MQ

Isolationswiderstand nach Belastung ...

HOChSPaNNUNQGSTESTIGKEIL ......ccciieeiie ettt e et e e sae e e s seeesaeesnneeseneeeesneas

Max. KontaktspannuNGSabTall ..ottt e ettt e et e et e et e e b e e ste e e ente e e anee e enee e e nes

Kontaktspannungsabfall nach Lebensdauer ..

DaUErSTrOM (NENNIASE) ..ot a e bbbt et et e e bt e s bt et e en b e e b e e abeebe e e mteenbeennennteans

UDEIAST ...ttt ettt et e et e et et et ea e ee et et e et e sttt e e e et ae e s teans 1600 A- fiir 1's, 400 A-fir 20 s

Lebensdauer

[N L= 0T 0T = E53 A (o oo 0 Tt o USSR 200 000 Schaltspiele

[ [=Ted B T o o SO SUPRRRRN 2 000 000 Schaltspiele

len n
BetriebDSSPANINUNG ...ttt s e e e e e e e e e e e e e e eaee

[N L=T 0T ] o =T T T o o USRS
Max. Anzugsspannung ...
LT 01T 2= a1V o T PSSPV PR RPN <
ST o101 [T Ao 1=Y 1 =T Lo USRS
Spulenstrom ..........

Spulenleistung

Schaltzeiten

Anzugszeit @INSCHI PrellZEiIt ....... .ottt ettt et e et e e e eee e e bee e enaeeemeeeenneas max. 40 ms
[T =T | U PP max. 5ms
F Y o) =11 Y | S PSP SPPPR max. 20 ms

Sonstige Angaben

AnschluRquerschnitt Dei NENNIASt ..........cocooiiiiiii e e nre e min. 70 mm?
=g o= T - o = U P PR PRSPt beliebig

Anderungen vorbehalten
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