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— 57 Technische Daten:
E% Gehdusewerkstoff: Haube ....... ..ot Vyncolit schwarz
éi Sockel L.t PA GF schwarz
58 Schalthebelwerkstoff ... ... i, PA GF rot
Min. Isolationswiderstand .........cevuvvennnnn 100MOhm
Hochspannungsfestigkeit ....... ..ot 1050V-1min.
Max. Kontaktspannungsabfall bei Nennlast...... 150mv
BetriebSSpannung v..vevvverne e nneenneennan bis 32VDC
DAUEISEIOM w'vt it i e 5004
0013 1 15002-4min.
..................................... 2000A-1.5min.
..................................... 2500A-10sec.
SChULZATT vttt ittt it IP 67/ IEC 529
Vibration ..ovvviiiinii 4G/ 50-2000Hz
SChOCK i e 6G/ 1llms
0] o] ) PP 340q
Umgebungstemperatur v.vvvrre e e vrnevnneannnns -40°C bis +85°C
Anschlussquerschnitt bei Nennlast ............ min. 250mm2
Einbaulage ..vvviiiiii i e e beliebig
Schalthebel ... rot,abziehbar
Schalthebel-Ersatzteil-Nr......covvvviniinnnn, 35.200.014
Max. Anzugsmoment (Hauptkontakte)............. 15-20Nm
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