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IoT

高速データ用コネクタ EV/HEV用コネクタ 湿度センサライティング

microQSFP用コネクタ 過酷環境向けコネクタ ポリマーがい管カテーテル

IoTによりあらゆるモノがつながると、私たちの暮らしは大きく変わることでしょう。
TE Connectivityは、コネクタやセンサなどのコネクティング技術で IoTを支え、お客さまが思い描く未来を形にし
ます。CEATEC JAPAN 2016では、Transportation、Industrial、Communicationsの3つの分野の最先
端製品をご紹介。つなげる技術を革新する非接触テクノロジ「ARISO」のジオラマ展示や、TE製品を使ったハング
グライダーVR体験を行います。未来を体感しに、ぜひご来場ください。

つながる未来へ飛び立とう。

10/4 ▶ 10/7
10:00～17:00 幕張メッセ

CPS/IoTを支える
テクノロジ・ソフトウェア

6C-153

※画像はイメージです。

バーチャルリアリティ
体験ができます！

大空のダイナミックなグライディングを
楽しみながら眼下にひろがる圧倒的
なTEの世界を体感ください。TAKE OFF TO THE 

CONNECTED FUTURE

2016-9
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Tyco Electronics Japan G.K.
3-5-8, HISAMOTO, TAKATSU-KU KAWASAKI 213-8535   PHONE.81-44-844-81 1 1

製品資料の請求・本誌への要望・
お届け先住所の変更は
下記方法にてお問い合わせください。

■ PCより

URL

QRコード

■ スマートフォン・タブレットより

［アンケートフォーム］

Australia Tel.61-2-9554-2600 Fax.61-2-9445-3859
Hong Kong Tel.852-2738-8731 Fax.852-2735-0243
India Tel.91-80-285-40800 Fax.91-80-285-40820
Indonesia Tel.65-6416-4501 Fax.65-6482-1012
Korea Tel.82-2-3415-4500 Fax.82-2-3486-3810
Malaysia Tel.60-3-78067688 Fax.60-3-78053066

本 社 ：神奈川県川崎市高津区久本3-5-8 〒213-8535 電話 044-844-81 1 1 （大代）
大 阪 支 店 ：大阪市西区新町 1-13-3四ツ橋KFビル5階 〒550-0013 電話 06-6533-8200 （代）
中 部 支 店 ：愛知県豊田市喜多町2-160コモ・スクエア ウェスト6階 〒471-0027 電話 0565-36-2900 （代）
川崎エンジニアリングセンター ：神奈川県川崎市多摩区登戸3816番地 〒214-8533 電話 044-900-221 1 （代）
掛 川 工 場：静岡県掛川市菖蒲ヶ池 100 〒436-0040 電話 0537-88-2300 （代）

New Zealand Tel.64-9-634-4580 Fax.64-9-634-4586
Philippines Tel.632-848-0171 Fax.632-867-8661
Shanghai Tel.86-21-2407-1588 Fax.86-21-2407-1599
Taiwan Tel.886-2-8768-2788 Fax.886-2-8768-1626
Thailand Tel.66-2-955-0500 Fax.66-2-955-0505
Vietnam Tel.84-8-8232-546 Fax.84-8-8221-443

〈Asia Pacific〉

※あるいは、お手持ちのインター
ネットブラウザに上記URLを
入力してください。
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〈免責事項〉
TE Connectivityと、本書に記載されているその関連会社（以下、「TE」という）は、本カタログに正確な情報を記載するべく可能な限りの努力を払っておりますが、TEは当該情報に間
違いがないことを一切保証するものではなく、また、当該情報が正確で、誤りがなく、信頼性があり、最新の内容であることを表明したり保証するものでもありません。
TEは、記載されている情報を予告なしにいつでも修正することができます。
TEは、記載されている情報に関して、商品性または特定目的に対する適合性を含む（ただし必ずしもこれらに限定されない）黙示の保証を一切しないことを、ここに明らかにいたします。
TEの負う義務はTE Standard Terms and Conditions of Saleに記載されている条項のみであり、いかなる場合もTEは、弊社製品の販売、再販、使用、誤用から生じた付随的、間接
的、結果的損害に対して責任を負わないものとします。
お客様は、自主的に、製品の利用が適切であるかどうかを判断し、各製品の検査を行う必要があります。
本カタログに記載されている寸法、仕様、図柄、構造、材質、および工程は、参照用のものであり、予告なく変更されることがあります。
最新の製品情報については、TEにお問い合わせください。
一部のTE製品の輸出については、武器輸出管理法（Title 22, U.S.C., Sec 2751以下参照）、または 1979年輸出管理法、改正があれば改正後のもの（Title 50, U.S.C., App. 2401以
下参照）により規制されています。
注文に関しては、米国政府による輸出承認の対象となる可能性があります。
購入者は、該当する管轄区域に適用されるすべての輸出関連法規を遵守しなければなりません。

本号に掲載されている製品の仕様は改良のため予告なく変更されることがありますので、ご採用の際は当社営業部へ「顧客用図面」をご請求ください。
All Specifications subject to change.  Consult our sales representative for latest specifications.
TE Connectivity, TE Connectivity (logo) and EVERY CONNECTION COUNTS are trademarks.

MP456P HD, BEEHIVE I/Oコネクタ
MP456P HD, BEEHIVE I/O Connector

ポリマーがい管
Composite Hollow core Insulator

AMP MCP 9.5 2極コネクタ
AMP MCP 9.5 2P Connector

SEACON MSSシリーズ
SEACON MSS Series

CEATEC JAPAN 2016に出展
すべてがつながるIoTの世界へ
Presenting at CEATEC JAPAN 2016
Enter a World of Total Connectivity: IoT

http://www.te.com/japan/
https://tecom.heteml.jp/form/2016/228
https://tecom.heteml.jp/form/2016/228
https://tecom.heteml.jp/form/2016/228
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IoTの未来を支えるTEの最先端技術を目撃しよう !

すべてを “つなげる” TEのコネクティビティ&センサ ソリューション

Transportation
Industrial

Communications

TE VRハンググライダー

ブースNo. 6C-153

ARISO 非接触コネクティビティ

ご来場記念プレゼント

2016年 10月4日から7日の日程で、映像・情報・通信の国際展示会

『CEATEC JAPAN』が幕張メッセで今年も開催されます。

TE Connectivityでは、「 Powering the Connected IoT 

World ～すべてがつながる I oTの世界へ～」をテーマに、最先端

技術や開発体制を紹介します。特設ステージには『 TE VRハング

グライダー」を設置。製品展示コーナーでは『Transportation』

『 Industrial』『Communications』の3つのセグメントに分け、

製品の使用シーンをご紹介します。すべてを “つなげる” TEのコネ

クティビティ&センサ ソリューションをあらゆる産業ごとに豊富に

取り揃え、みなさまのご来場をお待ちしております。

特設ステージではハンググライダーによるVR飛行体験ツ
アーを開催。宇宙から始まり大空へと続くダイナミックな
グライディングに合わせ、眼下に広がる圧倒的な世界を楽
しみながら、TE製品の利用シーンをめぐるツアーを体験で
きます。なお、この「TE VRハンググライダー」にもTE製
品が採用されています。映像を映すヘッドマウントディス
プレイには、超高精細な映像データを高速伝送でき、かつ
軽量で扱いやすいTEのケーブルアセンブリ技術が、ハン
ググライダー側には過酷な環境下でも高性能・高効率を発
揮できるTEのコネクタやセンサ類が搭載されています。
ぜひ、TEのVRを体験してください。

ARISOとはパワーとデータの相互接続を非接
触で実現するハイブリッド相互接続システムで
す。当日はジオラマへの電源供給と信号のやり
とりを非接触で行うデモ機を展示する予定です。

当日はTEの最新技術も体験できます。

安全性、環境性、快適性を追求する次世代車両開発に欠かせない車
載用ECU防水コネクタや湿度センサなど、最先端技術や製品を展
示。自動車用製品の搭載イメージを実感できるカーモデル、アンビ
エントライティングを体験できるデモ機をご用意しています。

高い信頼性や過酷な環境への対応力が求められる、社会インフラや環境分野向けの
各種製品を紹介。IoTネットワークに対応したインダストリアルコネクタやVPXコネ
クタシリーズをはじめ、産業機器、航空宇宙、鉄道、電力および医療業界向け製品も展
示しています。

モータ結線に適したマグネットワイヤ用接
続製品の展示など、データセンタやネット
ワーク、モバイル機器から生活家電市場ま
で、IoTの進化が最も期待されるこれらの
領域において、各市場が抱える個別の課題
に応じたソリューションを紹介しています。

毎年、好評のTEオリジナルハローキ
ティ。今年は最先端のウェアラブルデ
バイスを装着しての登場です。会場で
アンケートにお答えいただいた方にこ
のハローキティをプレゼントします。

各日、配布予定数に達しましたら終了とさせてい
ただきます。

過酷環境向けコネクタ Smart Junction Box VPXコネクタシリーズ カテーテル

車載用
ECU防水コネクタ 高速データ用コネクタ EV/HEV用コネクタ ライティング

湿度センサ

micro QSFP用
コネクタ

マグネットワイヤとの
接続

企業PRコーナー カーモデル

アンビエントライティング
デモコーナー

フォーミュラEコーナー

ノ
ベ
ル
テ
ィ

引
換
所

開催直前
レポート

特設ステージ

HTC体験
コーナー

受付特設ステージ

車載製品紹介カーモデル アンビエントライティング
モックアップカー

ポリマーがい管

32
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お問い合わせ先

その他、製品資料の請求・本誌への要望・お届け先住所の変更については、裏表紙にあります［アンケートフォーム］URLよりお問い合わせください。 その他、製品資料の請求・本誌への要望・お届け先住所の変更については、裏表紙にあります［アンケートフォーム］URLよりお問い合わせください。

■ 316ステンレス鋼を採用した水中コネクタ
過酷な環境に耐えるため316ステンレス鋼を使用し、内部にはガラス強化エポキシを注入して金めっ
きコンタクトを完全にモールドする構造を採用。優れた密閉性・耐久性を実現しました。

■ 8種のシェルサイズで最大156極に対応
シェルサイズは8種類（G, K, L, M, O, P, Q, S）。
インサートアレンジが豊富で、最大 156極まで対応できます。

■ 光ファイバコンタクトとのハイブリッド構成も可能
コンタクトは同軸ケーブルや光ファイバにも対応できます。
ハイブリッド構成を含め、豊富な組み合わせパターンであらゆるニーズに対応できます。

The SEACON MSS Series uses 316 stainless 

steel to withstand harsh environments. 

The inserts of these connectors are 

infused with glass reinforced epoxy that 

is completely molded around gold-plated 

contacts. This construction gives the 

connectors superior durability and sealing 

properties. There are eight types （G, K, L, M, 

O, P, Q, and S） of shell sizes (outer diameter). 

A multitude of insert arrangements  

allows the MSS to support up to a 

maximum of 156 pins. These connectors 

also support coaxial cables and optic 

fibers. We can provide you with a great 

deal of pattern combinations that include 

hybrid configurations.

最大水深 13,700mの過酷な環境で使える水中コネクタ
Underwater Connectors Usable in Harsh Environments at a Maximum of 13,700 m below Sea Level

SEACON MSS Series
SEACON MSSシリーズ

These connectors use a number of AMP 

MCP 9.5 terminals that have been proven 

in the market. They are perfect for 

commercial vehicles (trucks and buses), 

as well as agricultural equipment, 

construction equipment, and marine 

vessels. AMP MCP 9.5 2P connectors have 

a current rating of 78 A for 10 mm2 wires. 

Designed for outdoor environments, 

these waterproof connectors are IP 67 

compliant. By attaching a back shell, the 

connectors can also comply with IP 69K. 

Several connector types are available for 

circuit board mounting, including inline 

relay, sealed flanges, and non-sealed 

flanges for PCB mounting. With this full 

lineup, you can readily design how you 

prefer to connect the units.

■ 定格電流78Aに対応（10mm2電線使用時）
市場実績の豊富なAMP MCP 9.5端子を採用。商用車（トラック、バス）や農機、建機、船舶など、過
酷な環境でも安心して使用できます。定格電流は 10mm2電線で78Aに対応。パワーが要求される場
所に最適です。

■ IP67に対応した防水コネクタ
屋外環境での使用を想定した IP67準拠。バックシェルを取り付けることで IP69Kにも対応できます。
使用後の高圧洗浄にも耐える防水コネクタです。

■ 豊富なバリエーション
インライン中継、パネルマウント用防水フランジ／非防水フランジ、基板マウント用の各種コネクタタ
イプを用意。ユニットとの接続方法を自由に設計できる豊富なラインアップです。

過酷な環境でも高い信頼性と高電流対応を実現できるAMP MCP 9.5 2極コネクタ
AMP MCP 9.5 2P Connectors Can Support High Voltage and Currents and Are Extremely Reliable, Even in Harsh Environments

AMP MCP 9.5 2P Connector
AMP MCP 9.5 2極コネクタ

044-844-8180（+81-44-844-8180）

エアロスペース事業部

定格電流 78A（10mm2電線使用時）
最大電圧 28V DC
使用温度範囲 －30～ 100℃
防水等級 IP67、IP69K（バックシェル取付時）

Receptacle housing, AMP MCP, 2 way, black 1355328-1
Tab housing, AMP MCP, 2 way, black, no flange seal 1394026-2
Tab housing, AMP MCP, 2 way, black, with flange seal 1394026-1
Header, AMP MCP, 2 way, black, 180° molded silver pins, PCB mount 2282162-1

製品仕様 ｜ Performance Specifications

Part Numbers

イベント告知

2016年 10月 12日から4日間の日程で､ 航空宇宙関連技術・製品が集まる『2016年国際航空宇宙展』が開催されます。TE 
Connectivityでは、DEUTSCH製品シリーズ、SEACON Groupの各種製品を紹介します。特にSEACON Groupは
2014年にTEグループに参加。US NAVYからの長年の信頼と実績を得ており、当日は、ドライ嵌合、光ファイバケーブル
用ハイブリッドドライ嵌合、ウエット嵌合対応コネクタなどを紹介する予定です。

お問い合わせ先

044-844-8050（+81-44-844-8050）

自動車事業本部

• ハウジングロックにスライドロック方式を採用し、スムーズ
な挿抜を実現
• 端子を確実にセットできるセカンダリロック機構を採用

その他の特長 ｜ Other Features

contact_auto_ jp@te.com

スペック ｜ Specifications

製品規格 108-18809
取付適用規格 1 14-18501

2016年国際航空宇宙展
Japan International Aerospace Exhibition 2016
（Japan Aerospace 2016）

［開催日時］ ［会場］2016年10月12日（水）～15日（土） 東京ビッグサイト 西展示場 全館

［展示ブース］

ブースNo.

W1-016

ジャパン エアロスペース2016
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お問い合わせ先

その他、製品資料の請求・本誌への要望・お届け先住所の変更については、裏表紙にあります［アンケートフォーム］URLよりお問い合わせください。 その他、製品資料の請求・本誌への要望・お届け先住所の変更については、裏表紙にあります［アンケートフォーム］URLよりお問い合わせください。

044-844-8143（+81-44-844-8143）

メディカル本部

絶縁製品の概念を変えた、革新的な電力用製品
Innovative Energy Products That Have Changed the Concept of Insulators

Composite Hollow core Insulator

ポリマーがい管

With highly reliable technology that has 

been supported by nearly 30 years of 

experience and a delivery record of over 

250,000 units throughout the world, 

these are 24 to 800 kV class polymer 

hollow core insulators with silicone 

Rubber onto FRP tubes that are supplied 

with the product. The insulators are easy 

to handle, thanks to their light weight 

̶ less than a third of the weight when 

compared to the existing porcelain 

products. What is more is that these 

insulators allow you to reduce the 

mechanical design strengths required for 

facilities and mounting equipment. 

You can change the type of FRP core 

（outer diameter, length, and type of 

material） and the shape of the flanges to 

meet the applications you are using.

ハイエンド超音波診断装置向け、456極を一括挿抜できる0.8mmピッチ高密度実装 I /Oコネクタ
0.8 mm Pitch, High-Density Mountable I/O Connectors, Geared Toward Advanced Imaging Systems, That Can Batch Mate/Unmate 456 Pins

MP456P HD, BEEHIVE I/O Connector
MP456P HD, BEEHIVE I/Oコネクタ

• プラグ側コンタクト基板の設計に対応
• 各種ケーブルアセンブリに対応

その他の特長 ｜ Other Features

■ 20,000回の挿抜耐久性
20,000回の挿抜回数を実現。超音波診断装置や各種計測機器など、複数のプローブの使い分けや、 
頻繁にケーブルを交換しながら使う装置などに最適です。

■ ゼロインサーションフォース456極 I/Oコネクタ
接触方式を刷新。456極の嵌合をゼロインサーションフォースで実現しました。しかも、ロック・嵌合
機構を本体側に設置しており、ケーブル側のコネクタコストを大幅に低減できます。

■ プラグ側コンタクトに基板を採用
実装方式の変更によりプラグ側コンタクトに基板を使用。1 .6～3.2mmの基板厚に対応できます。
コンタクト基板は全面を使用でき、デザインの自由度を向上させました。

■ 長期の信頼性を提供
約30年にわたり全世界で25万本以上の実績に裏付けられた高信頼技術、および製品を供給していま
す。GIS（ガス絶縁開閉装置）、変圧器、計器用変圧器などのブッシング用がい管、ケーブル終端接続部
用がい管に適しています。

■ 軽量で取り扱いが容易
FRPチューブにシリコンの外被を成形した24～800kVクラスのポリマーがい管です。従来の磁器
製品と比べて軽量（ 1/3以下）のため、取り扱いが容易。しかも、取り付ける機器や設備に要求される
機械設計強度を低減できます。

■ 用途に合わせてカスタム対応
適用するアプリケーションに合わせて、FRPコアのタイプ（外径、長さ、材料種類）やフランジ形状など
を変更できます。

MP456P HD Beehive I/O connectors can 

be mated and unmated 20,000 times. 

Because of this, these connectors are 

second to none for equipment that 

distinguishes multiple probes and 

frequently uses interchangeable cables, 

such as Advanced Imaging Systems and 

various metering devices. By revamping 

the way the Beehive I/O connectors 

connect, we have also achieved mating 

456 pins with zero insertion force. On top 

of this, the lock mating configuration allows 

the cost of connectors on the cable side 

to be greatly reduced. Circuit boards can 

be used on connectors on the plug side, 

too, by changing the way the connectors 

are mounted. These connectors can 

support PCB thicknesses between 1.6 and 

3.2 mm.

contact_med_ jp@te.com

Part Numbers

詳細はお問い合わせください。
Part Numbers

プラグ 2822672-＊
リセプタクル 2822650-＊

製品仕様 ｜ Performance Specifications

適用電圧階級 最大 1 , 100kV AC、800kV DC
適用規格 IEC-61462
主材料 FRPコア、シリコンゴム、フランジ
FRPチューブ内径 約80～580mm⌀
がい管高さ 約300～4,800mm

定格電流 0.3A
定格電圧 125V AC
使用温度範囲 －45～85℃
挿抜回数 20,000回
サイズ プラグ
  　1 15.8（W）×41.8（H）mm
  リセプタクル
  　150.0（W）×50.0（H）mm

お問い合わせ先

エナジー本部

044-844-8446（+81-44-844-8446）

te-energy-jp@te.com

製品仕様 ｜ Performance Specifications

スペック ｜ Specifications

製品規格 108-140067

FRPチューブ

アルミ合金フランジ

シリコーン外被


