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enetSEAL+ 系列连接器
用于工业和商业运输的数据连接解决方案

TE Connectivity (TE) enetSEAL+ 系列连接器支持单对 100 Mbps 以太

网，在坚固的接口中提供多达四个线对线连接，可为重型商用和工业车辆 

中的摄像头、传感器和显示器等应用提供高速数据。这些连接器符合 IEEE 

802.3bw 100BASE-T1 和 BroadR-Reach 通信协议，并采用 20-22 AWG 

(0.50-0.35 mm2) 非屏蔽双绞线 (UTP) 护套电缆，设计小巧轻便。

enetSEAL+ 系列连接器使用经过经行业验证的 MCON 1.2 洁净型 (CB) 端

子，可在恶劣环境中提供可靠的性能，适用于高强度抗振应用，满足长期可靠

性需求。该系列连接器具有集成二级锁止功能，触点保持安全性更高，产品组

合满足 IP6K9K 密封性能（带后壳）要求。

enetSEAL+ 系列连接器使用 MCON 1.2 CB 端子系统和现有工具，易于组

装。如需在现场维修线束，可从塑壳里拆下端子，使用简单的手动工具即 

可修复连接，从而降低维修复杂性和成本。

特性与优点

性能可靠

•	单双绞线通道的端子间距经过优化，具有良好的 

IEE802.3bw 100BASE-T1 信号性能。

•	符合严格的 USCAR2 防护、防振和设计标准。 

组装和维护便捷

•	使用市场上已经广泛使用的现有工具。

•	使用标准 MCON 1.2 CB 端子系统和连接器垫 

密封设计，易于组装。

•	采用免工具设计，可将密封板端连接到设备盖

上，并将穿板适配器连接到穿板连接器。

设计灵活性

•	使用广泛的集成连接器产品组合。

•	线径为 20–22 AWG (0.50-0.35 mm2)。

•	支持全系统架构 100 Mbps 解决方案。

•	母端连接器可穿过 20 毫米管，是我公司产品中

适用于工业和商用车辆的最小的密封型以太网连

接器。

应用

网络干线 显示器 摄像系统 密封型控制器 网关/交换机 遥测装置 雷达/激光雷达

主要行业

农垦机械 工程机械 卡车 大巴
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产品特性

通信协议 IEEE 802.3bw 100BASE-T1、BroadR-Reach

电缆类型 护套非屏蔽双绞线 (UTP)

线径： 0.50 mm2 (20 AWG) 至 0.35 mm2 (22 AWG)

密封性能 IP67、IP69K 和 USCAR2（带后壳）

工作温度 -40°C 至 +125°C

连接 线对线、线对板

端子系统 MCON 1.2 CB

设计灵活性
与 TE 混合密封式重载密封系列连接器兼容，配有 MATEnet 插件以及 0.35 mm2 (22 AWG) 
UTP 电缆，适用于 100 Mbps 应用

连接器端子间距 2.54 mm (0.100 in)

标准和规范
产品规范：108-151045
应用规范：114-151045

CPA

端子间距经过优化，可用于 
M12 和 CAN 连接的单对以太

网替换。

提供后壳选项，满足 
IP69K 性能要求

设计小巧轻便，支持 20-22 
AWG UTP 护套电缆。
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连接器外壳

位数
插接（母端）连接器 线对线（公端）连接器

面板安装穿板适配器
组合式密封件

键位 零件编号 键位 零件编号 键位 零件编号

2

键码 A 2292906-1 键码 A 2292937-1 键码 A-A 2325106-1

键码 B 2292906-2 键码 B 2292937-2 键码 B-B 联系 TE

位数 键位

180° 板端连接器
组合式密封件

180° 板端连接器，带法兰，
组合式密封件

180° 板端连接器
配发密封胶

180° 板端连接器，带法兰，
配发密封胶

90° 板端连接器
配发密封胶

零件编号 零件编号* 零件编号 零件编号 零件编号

2

键码 A 2325102-1 2325102-7 2325103-1 2325103-7 2339032-1

键码 B 联系 TE 联系 TE 联系 TE 联系 TE 联系 TE

* 与安装夹一起使用，以便将密封件锁定到板端/盖板

配件和端子

描述 键位/颜色 零件编号

安装夹（4.5 mm 板端厚度） 棕色 2325098-2

安装夹（3.5 mm 板端厚度） 灰色 2325098-4

安装夹（3.0 mm 板端厚度） 黄色 2325098-6

安装夹（2.0 mm 板端厚度） 紫色 2325098-7

安装夹（1.0 mm 板端厚度） 绿色 2325098-8

线衣后壳 直式 2272168-1

2P 盲堵组件

键码 A 2345284-1

键码 B 2345284-2

2P 盲盖组件 通用型 2376612-1

描述 镀层 线径
母端 公端

零件编号

MCON 1.2
洁净型 (CB) 端子

金 (Au)
20 AWG

(0.5-0.75 mm2)

1670144-2 1718350-2

银 (Ag) 1670144-3 1718350-3

金 (Au)
22 AWG

(0.25-0.35 mm2)

1534594-2 1718348-2

银 (Ag) 1534594-3 1718348-3

可提供其他端子尺寸和镀层
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关于 TE CONNECTIVITY
TE Connectivity（以下简称“TE”）总部位于瑞士，是全球行业技术企业，致力于创造一个更安全、可持续、高效和互连的未

来。TE 广泛的连接和传感解决方案经受严苛环境的验证，持续推动着交通、工业应用、医疗技术、能源、数据通信和家居的发展。

TE在全球拥有逾 85,000 名员工，其中 8,000 多名为工程师，合作的客户遍及全球近 140 个国家。TE 相信“无限连动，尽在 

其中”。更多信息，请访问 www.te.com 或关注 TE 官方微信“泰科电子 TE Connectivity”。

联系我们

我们的专家能为您提供便捷的支持。如果您有任何产品和服务的需求，请与我们的区域代表和客户服务部门联系，也可浏览我们的网站 
te.com/ict。

技术支持

www.te.com/support

美国. . . . . . . . . . . . . .             +1 800 522 6752

德国. . . . . . . . . . . . . .             +49 6151 607 1999

中国. . . . . . . . . . . . . .             +86 400 820 6015

日本. . . . . . . . . . . . . .             +81 44 844 8052

https://www.te.com/usa-en/industries/truck-bus-off-road-vehicles.html?te_bu=ict&te_type=cat&te_campaign=oth_glo_ict-oth-global-cat-ampseal16htnpicatict_sma-1732_14&elqCampaignId=94988

